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Flügelanzahl 5

Leistung Motor (W) 15 - 75

Spannung (V/Hz) 230~50

Größe Ø (cm) 112/132

Anzahl Stufen 3

Drehzahl max. (U/min) 210

Gewicht (kg) 7,4

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm  
im Abstand von 64 - 95 mm

Maße in mm

Ø 1120/1320

Ø 318

46

199

LOW PROFILE

Artikel Art.-Nr. Gehäusefarbe Wendeflügeldekor

LOW PROFILE BN 24372 Chrom gebürstet Ahorn/Schokobraun

LOW PROFILE WE 24377 Lack weiß Lack weiß/Ahorn

Extraflach für niedrige Decken

LOW PROFILE BN #24372
Gehäuse Chrom gebürstet, 5 Wendeflügel 
Ahorn/Schokobraun (sichtbar)

■	3-Stufen-Zugschalter.
■	Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
■	Gewuchteter Motor und Flügel.
■	Flügelsätze in den Größen 112 und  

132 cm im Lieferumfang enthalten.

Optionen:
■	Optional fernbedien-/wandregelbar  

(Seite 113-115).
■	Vorbereitet für Leuchtenanbau  

(Seite 118).
LOW PROFILE WE #24377 Gehäuse Lack weiß,  
5 Wendeflügel Lack weiß (sichtbar)/Ahorn 

■	Wendeflügel aus Holz
■	Flügel in den Größen 

112 cm und 132 cm 
enthalten

■	absolut ruhiger Lauf

Low Profile

EXTRAFLACH !
Besonders geeignet 
für niedrige Räume


