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D A T E N B L A T T 
 

Type: NYY-J     5  x 1,5                nach VDE 0276 

  

Nennspannung: 0,6/1 kV 

  

Leiter: Kupfer eindrähtig, Klasse 1 nach VDE 0295  

  

Kupferaufbau: 1 x 1,38 mm 

  

Aderisolierhülle                                             PVC-Mischung YI4 nach VDE 0207 Teil 4  

  

Wanddicke der Ader Nennwert:      0,80 mm 

 Mindestwert:  0,62 mm 

  

Aderdurchmesser: Ca. 2,95 mm 

  

Aderfarben: Grün-gelb, blau, braun  

  

Mantel: PVC-Mischung  YM3 nach VDE 0207 Teil 5 

  

Wanddicke des Mantels Nennwert:       2,00 mm  

 Mindestwert:  1,80 mm 

  

Außendurchmesser: 13,0 +/- 0,5  mm   

  

  

max. Leiterwiderstand: 12,1 Ohm/km 

  

Prüfspannung: 4 kV 

  

Brennverhalten IEC 332.1 
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