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LTE Mimo-Antenne
zur Indoor Montage

Technische Daten
- 790MHz bis 2600 MHZ und damit
  für alle LTE Frequenzen von
   Telekom und Vodafone geeignet
- sehr guteEmpfangseigenschaften
   im UMTS und EDGE Bereich
- 3 dB8i) Gewinn über das 
  gesamte LTE  Band
- Antenne für innen und außen, 
  UV beständig
- Kabel RG174 Dual, 
  1,5m mit SMA Stecker,
  passend für die meisten Router

Die Antenne kann per Standfuß (wie auf dem Bild zu sehen) 
aufgestellt werden. Die zweite Variante ist die Befestigung der 
Antenne an der Fensterscheibe. Dazu verwenden Sie die 2 
mitgelieferten Saugnäpfe.

Stehwelle von 791-2100MHz
820MHz 1,5771
900MHz 1,3897
1800MHz 1,0945 MHz
2000MHz 1,3377MHz

Artikel-Nummer: K-102926-10

Made in Germany

Made in Germany
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