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ELEKTrro zlrserrörr

S i ch erheitsh i nweise fü r H al ogen- Leu c hten

Allqemeines
Installations- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Elektrofachbetrieben ausgeführt werden. Beim
Umgang mit 2201230V Netzspannung besteht Lebensgefahr.
Bitte beachten Sie die gültigen Vorschriften nach DINA/DE sowie die Richtlinien zur Schadensverhütung
des Vds (Verband der Sachversicherer mit Sitz in Köln).

Sicherheitshinweise
. Arbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden.
. Eingeschaltete Lampen sind heiß, vor Berührung mindestens 5 Minuten abkühlen lassen.. Abstand der Lampen von brennbaren Teilen mindestens 0,5 Meter.
. Abstand vom Strahlergehäuse nach oben mindestens 80 mm.
. Abstand des Strahlergehäuses von benachbarten Seitenflächen mindestens 50 mm.
. Achten Sie auf festen Sitz der Lampen und Verbindungen.
. Die Verbindungselemente müssen ausreichend temperaturbeständig sein.
. Installationen müssen von einem geprüften Fachbetrieb abgenommen werden.

Wärmeabfuhr
Bei Halogenlampen werden bis zu 85% der zugeführten Energie in Wärme umgewandelt. Keinesfalls
dürfen diese Strahler direkt abgedeckt werden. Für eine ausreichende Wärmeabfuhr bzw. Hinterlüftung
ist zu sorgen. Gut belüftete Einbaubereiche erhöhen zusätzlich die Standzeit der Leuchtmittel.

Mindestabstände
Nach VDE muß zwischen Lampe und brennbaren Stoffen ein Mindestabstand von 0,5 m eingehalten
werden. Die angestrahlten Bereiche dürfen eine Oberflächentemperatur von
40' C nicht überschreiten.

Anschlüsse und Verbindungen
Anschlüsse und Klemmverbindungen sind von Zug zu entlasten. Die Verbindungen müssen so gestaltet
sein, dass ein Kurzschluß unmöglich ist. Als Klemmverbindung sind hitzebeständige Keramikklemmen
oder gleichwertige Bauteile vorzusehen. Schneidklemmen sind nicht zulässig. Bei Lampen ist auf
ausreichenden Kontakt und festen Sitz zu achten. Anderungen an Lampen und Leuchten sind unzulässig.

Betrieb
Für den Austausch von Lampen, Dimmern, Sicherungen usw. dürfen als Ersatz nur solche mit gleicher
Bauart, Stromstärke und Spannung verwendet werden. Lampen mit höherer Nennleistung führen zu einer
unzulässigen Envärmung der Leuchten, dabei entsteht Brandgefahr. Halogenlampen können durch ihren
UV-Anteil eine ausbleichende Wirkung haben ggf. müssen Lampen mit UV-Schutzglas venivendet
werden. Einbaustrahler sind nur zur Venrvendung in trockenen Räumen geeignet. Bei Verwendung im
Außenbereich oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, übernehmen wir keine Haftung. Lampen nie
direkt mit den Fingern berühren, da das Fett der Haut die Lampe beschädigen kann bzw. die
Lebensdauer beeinträchtigt. Bei Montagen oder Reparaturen, die von Nichtfachleuten durchgeführt
werden, ist in jedem Fall die Inbetriebnahme bzw. Abnahme der Anlage durch eine Fachkraft erforderlich.

Quellen
vds 2005, vds 2302, DINA/DE 0100, DtNA/DE 0551, DINA/DE 0607, DINA/DE 0609,
DINA/DE 0616, DINA/DE 0632, DINA/DE 0710, DINA/DEj711.
(Verband der Sachversicherer e.V., Postfach 103753,50477 Köln).
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