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Technische Spezifikationen:
• Kamerakanäle: 2400 – 2483.5 MHz
• Kamerasensor: 1/4” OV7725 CMOS
• Kameraauflösung: 420 TVL
• Kamera min. Beleuchtung: 0 LUX (IR ein)
• Kamera Ø Linse / Effektive Pixel: Ø 6mm / 640 

(H) x 480 (V)
• Kamera S/N-Verhältnis: mehr als 48 dB
• Kamera Videoausgang: 1 Vp-p / 75 Ohm
• Kamerastromversorgung: DC 5V / 1A

Verpackungsinhalt: 
• 1x Kabellose Kamera 
• Kamera-Netzadapter
• Kamera-Halterung
• 3x Schrauben und 3x Dübel

Maße und Gewicht:
• Kamera Gewicht: 270 g
• Kamera Maße: (L) 9,5 x (B) 6,8 x (H) 5,7 cm

EAN:
4260101737977   Artikel-Nr. 4453

Kamera-Set TX-28:
Digitales kabelloses Outdoor-Funkkamerasystem mit 
Aufnahmefunktion                                                                 
EAN Code: 4260101737953 Artikel-Nr. 4433

Zusatzkamera Easy Security Camera Set TX-28 
Einzelne Kamera zur Erweiterung des digitalen kabellosen
Outdoor-Funkkamerasystem TX-28

• Störungsfreie einzelne Aussenkamera
• Geschützt vor Strahlwasser - Staub - 

Berührung (IP65)
• Reichweite bis zu 200m im freien Feld
• Aufnahmemodi: manuell, 

Zeitprogrammierung (Timer Funktion) oder 
per Bewegungserkennung

• Infrarot-Nachtsicht
• Hochempfindliches Mikrofon
• Einfache Plug & Play Installation ohne Kabel


