
Anbausteckdose mit TwinCONTACT - Bestellnr. 1632

schraubenlose Feder-Klemm-Technik

zum Durchverdrahten geeignet

Neigung 20°

  

Technische Informationen

Ampere 16 A

Pole 3p

Volt 230 V

Uhrzeitstellung 6 h

Hertz 50-60 Hz

Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT

Kontakt standard

Schutzgrad IP 44 


