
PRODUKTDATENBLATT

HyCell NiMH Akku Mono D Typ 3000 mAh (min. 2500 mAh) 2er 
Blister
Nickel-Metallhydrid-Akku Mono D / 1,2 V - Schnellladefähige Akkus mit langer Haltbarkeit

Features
Schnellladefähig

Geeignet für elektronische Kleingeräte wie 
Fernsteuerungen, Spielzeug, Personenwaagen, 
tragbare Funkgeräte, Messgeräte, Radios etc.

Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

Zelltyp: Nickel-Metallhydrid

Zellgröße: Mono D

Kapazität: Typ 3000 mAh (min. 2500 mAh)

Spannung: 1,2 V
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PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer: 5035312

Lieferumfang: 2x NiMH Akku Mono D 3000 mAh

Zolltarifnummer: 85075000900

Verpackungseinheit: 6 (150 × 112 × 92 mm)

Spezifikationen

Nominal-Spannung 1,2 V

Zellengröße Mono D

Zellenchemie Nickel-Metallhydrid

Nominal-Kapazität 3000 mAh

Minimal-Kapazität 2500 mAh

Anzahl Zellen in Verpackung 2

Schnellladefähig Ja

Energie 3,6 Wh

Farbe schwarz

Verpackung Blister
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