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 25.09.2020 
 

   Spannungsbereich:  max. 24 Volt DC 

   Strombelastung:  max. 8 Ampere 

   Sicherung:   8 Ampere 

 

   Stecker: 

   Gehäuse:   ABS 

   Temperaturbelastung: max. 110°C 

   Anschlussfeder:  Cu Sn 6 

 Oberfläche:   blank gebeizt 

   Kontaktfeder:  Cu Zn 37 F45 

 Oberfläche:   gal. Ni 5 

   Steckerstift:   Cu Zn 40 Pb 2 

 Oberfläche:   gal. Ni 5 

 

Holgerätestecker: 

   Gehäuse:   gerade, 2,1 x 5,5 mm 

   Kabel:    Flachleistung, 2 x 0,75 mm² 

   Länge:   2 m   
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