
PRODUKTDATENBLATT

ANSMANN Basic 5 plus
Tisch-Ladegerät für 1-4 Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D und 1-2 9V E-Block Akkus, automatischer 
Ladestromanpassung

Features
Für bis zu 4 NiMH/NiCd Akkus der Größe Micro AAA/ 
Mignon AA/ Baby C/ Mono D und zwei 9V-Blöcke

Zuverlässiger Dauerlader

Ladeanzeige, Verpolschutz und automatische 
Ladestromanpassung

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

3 Jahre Garantie

Jahre Garantie*
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PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer: 5207303

Lieferumfang: Basic 5 plus, Bedienungsanleitung

Zolltarifnummer: 85044055900

Verpackungseinheit: 4 (285 × 220 × 275 mm)

Spezifikationen

Eingangsspannung 230V AC

Ladbare Zellchemie Nickel-Metallhydrid

Ladbare Zellen Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D / 9V E-Block

Ladestrom AAA 50 mA (1-4)

Ladestrom AA 150 mA (1-4)

Ladestrom C 200 mA (1-4)

Ladestrom D 200 mA (1-4)

Ladestrom E 15 mA (1)

Farbe weiß

Verpackung Blister
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