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DN-2618
Best.-Nr.: 12.2260

PRODUKTINFOS

2-Wege-Weiche für 8 Ω

Folien-Kondensatoren
Tiefpass auch für 4 Ω nutzbar

TECHNISCHE DATEN

DN-2618
Allgemein 2-Wege

Ausgangsimpedanz 8 Ω (Bass auch 4 Ω)

Trennfrequenz 3 kHz (B = 4 Ω : 1,7 kHz)

Flankensteilheit/Okt. 6 dB/18 dB

Max. Eingangsleistung 350 W

Abmessungen 125 x 32 x 110 mm
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DN-2618
Gewicht 0,41 kg




