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SP-6/8SQ
Best.-Nr.: 10.4590

PRODUKTINFOS

Miniatur-Lautsprecher, 10 W, 8 Ω

Für Standard-Anwendungen
Schalldruck mit guter Linearität ab etwa 120 Hz bis in den Hochtonbereich
Neodymmagnet

TECHNISCHE DATEN

SP-6/8SQ
Impedanz (Z) 8 Ω

Nennbelastbarkeit 10 W

Musikbelastbarkeit 20 W

Magnetdurchmesser Ø 29 mm

Einbautiefe 33,5 mm
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SP-6/8SQ
Lochkreisdurchmesser Ø 65 mm

Abmessungen 55 x 55 x 34 mm

Breite 55 mm

Höhe 55 mm

Tiefe 34 mm

Zul. Einsatztemperatur 0–40 °C

Gewicht 0,087 kg

Verpackungseinheit 1

Lautsprechertyp 2"

* Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem
Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich
der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.




