
Technisches Merkblatt 
Seite 1 von 1 

Artikel Nr.:  6100.x   

♦ Untere Gießwiesen 21 ♦ 78247 Hilzingen ♦ Tel.: +49-7731-86880 ♦ Fax: +49-7731-868830 

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen 
zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 

V0110 

DQS-zertifiziert nach 
ISO 9001:2008 

Leitfähige Bürsten 
(Artikel Nr.:  6100.x ) 
 
•  Elektrostatisch volumenleitfähiger Kunststoffgriff 

•  Eingearbeitete Naturborsten mit leitfähigen Fasern vermischt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten können bei Verwendung 
dieses leitfähigen Bürstensortimentes statische Aufladungen an  
ESD-gefährdeten Flachbaugruppen minimiert werden. Die Bürsten 
bestehen aus einem elektrostatisch volumenleitfähigen Kunststoff- 
griff und eingearbeiteten Naturborsten, die mit leitfähigen Fasern 
vermischt sind. 
 
Elektrische Eigenschaften:  

 Test Standard Typische Werte 
Ableitwiderstand Rgp zum  
Erdungspunkt (Person)  

DIN EN 61340-2-3 106 - 107 Ω 

 

6100.4000 - 80 x 35  mm 

6100.1001 - 140 mm 
Flachbürste - weich 

6100.201 - 6 mm 

6100.200 - 3 mm 

6100.9002 - 60 mm 

6100.9001 - 30 mm 

6100.107 - 50 mm 

6100.106 - 38 mm 

6100.105 - 25 mm 

6100.104 - 19 mm 

6100.103 - 12,5 mm 


