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ERDUNGSBOXEN

Als Erdungsanschlusspunkt (EBP- Earth Bonding Point) für Personenerdung, Erdungs-
leitung 2 m Länge, Anschlussart: 4 mm Öse, pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Art.-Nr. 

2200.121.10    2 x 10 mm Druckknopfanschluss
 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse  

Art.-Nr. 

2200.W.3   3 x 10 mm Druckknopfanschluss
 Farbe Gelb, abgewinkelt

Art.-Nr. 

2200.121.10.2    1 x 10 mm Druckknopfanschluss
 2 x 4 mm Sicherheitsbuchse 

Art.-Nr. 

2200.121.10.1    3 x 10 mm Druckknopfanschluss

Art.-Nr. 

2200.121.10.13  2 x Buchse für 3M-System 
 1 x 10 mm Druckknopfanschluss

ERDUNGSBAUSTEINE

Blindstecker für Schuko-Steckdose zur direkten Erdung von Tisch- und
Bodenbelägen, zentralen Erdungsleisten oder Personen.

Art.-Nr.    

2200.111   mit 2,4 m Spiralkabel, 1 MOhm Sicherheitswiderstand, 
 Anschlussart: 10 mm DK

Art.-Nr.   

2200.113   mit 2 m Glattkabel, Anschlussart: 
 4 mm Öse, ohne Widerstand

Art.-Nr.    

2200.110    ohne Kabel, Anschlussart: 
 Bananensteckerbuchse, ohne Widerstand

Art.-Nr.    

2201.230   ohne Kabel, 1 MOhm Sicherheitswiderstand, 
 Anschlussart: 3 x 10 mm DK
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Art.-Nr. 

2200.W.5   1 x 10 mm Druckknopfanschluss
 2 x 4 mm Sicherheitsbuchse

Art.-Nr.   

2201.245   ohne Kabel, 1 MOhm Sicherheitswiderstand
 Anschlussart: 2 x 10 mm DK, 1 x Schraubanschluss für 4 mm Öse

Art.-Nr.    

2201.258 ohne Kabel, 1 MOhm Sicherheitswiderstand
 Anschlussart: 1 x 10 mm DK, 2 x 4 mm Sicherheitsbuchse


