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Cremeweiss Polarweiss Cremeweiss
Schutzkontaktsteckdose

2Polig+Erdung
Mit Kinderschutz ) i
250V~ , 16A
Article Ref. Product description Gencod i ®c '
5“;:" EFE300G Schutzkontaktsteckdose 40042824 4316 2 : b :
=G EFE300G Schutzkontaktsteckdose Polarweiss 40042824 4336 0 ' :
Aus - Wechselschalter
250V~ , 10AX f '
Article Ref. Product description Gencod : :
EFE100A Aus- Wechselschalter 40042824 43100 ! '
EFE100A Aus- Wechselschalter Polarweiss 40042824 43308 ! .
Wechsel-Kontrollschalter i
250V~ 10AX ' o '
Article Ref, Product description Gencod E E
EFE100AL | Wechsel-Kontrollschalter 400428244313 1 ! !
EFE100AL | Wechsel-Kontrollschalter 40042824 4333 9 ; = !
Tasterschalter
250V~ , T0AX i ‘
Article Ref, Product description Gencod i i
EFE100D Tasterschalter Cremeweiss 40042824 43124 : -
EFE100D Tasterschalter 40042824 43322 ! '
Serienschalter
250V~ , 10AX
Article Ref Product description Gencod 1 \
EFE200 Serienschalter 40042824 43117 ! !
EFE200 Serienschalter 40042824 43315 ; ;
Jalousienschalter T
250V~ , 10AX H i
Article Ref Product description Gencod i {; 1} E
EFE200B Jalousienschalter Cremeweiss 40042824 43155 ! ‘ !
EFE200B Jalousienschalter 40042824 4335 3 ] !
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Helligkeitsregler 50 - 300 W
Fir Glihlampem und Hochvolt-Halogenlampen ! !
230V~ 50Hz o _ : :
Article Ref, Product description Gencod ' '
EFE700DA | Helligkeitsregler 50- 300 W 40042824 43216 ! !
EFE700DA | Helligkeitsregler 50 - 300 W Polarweiss 40042824 4341 4 ! !

Helligkeitsregler 20 - 300 W

Phasenabschnitt ey
Geeignet flir Wechselschaltung
Fiir Glihlampen, Hochvolthalogenlampen und

Niedervoltlampen mit elektronischem Article Ref. Product description Gencod i i
Transformator EFE700DC | Helligkeitsregler 20-300W  [Cremeweiss 40042824 4322 3 ! '
Dimmwertspeicherung ! |
230V~ 50Hz EFE700DC | Helligkeitsregler 20- 300 W 40042824 4342 1 ) - '
Bewegungsmelder

Relaissteuerung

Erfassungsbereich: 120°, Max. 12 Meter
Einstellzeit: 5~15 Sekunden bis 8~12 Minuten
Einstellbares Lux-Level

230V~ 50Hz, Max. 500W Gliihlampen und R e i
Max. 150W Leuchtstoffréhren oder
Energiesparlampen
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I

I
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120° y Article Ref, Product description Gencod ‘
4\\ J EFE700PIR | Bewegungsmelder 40042824 4329 2 !
1

12m |

EFE700PIR | Bewegungsmelder 40042824 43490 e

TV & FM Abdeckung ; ;
Anticle Ref. Product description Gencod H ( ~ (— i

1 |

EFEBOOTR-CV | TV &FM Abdeckung 400428244317 9 |

EFEBOOTR-CV TV & FM Abdeckung Polarweiss 40042824 43377 } )

SAT Abdeckung 5 ' E
Article Ref. Product description Gencod i r‘ - (\ i

EFEBO0TRS-CV SAT Abdeckung Cremeweiss 40042824 43186 > N i i

EFEBOOTRS-CV | SAT Abdeckung Polarweiss | 40042824 4338 4 . :

ISDN Abdeckung : !
Article Ref. Product description Gencod ' l 1

EFE800ISDN-CV| I1SDN Abdeckung Cr i 40042824 43193 ! 2 y

EFES00ISDN-CV| 1SDN Abdeckung 40042824 4339 1 : '

TAE Abdeckung A o 7
1 '

Article Ref. Product description Gencod \ 4 )

EFEBOOTAE-CV | TAE Abdeckung 40042824 43209 ; E '

EFEBOOTAE-CV | TAE Abdeckung Polarweiss 40042824 43407 . A
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Rahmen

Rahmen

BUSINESS LINE

Article Ref. Product description Gencod ——
EFEQO1 1-fach Rahmen [ Cremeweiss| 40042824 4323 0

EFE002 2-fach Rahmen 40042824 43247

EFE003 3-fach Rahmen 40042824 4325 4

Article Ref. Product description Gencod

EFE0O1 1-fach Rahmen 40042824 4343 8

EFE002 2-fach Rahmen 40042824 4344 5

EFE0D3 3-fach Rahmen [ Polarweiss | 40042824 43452
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