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Vogtländisches Kabelwerk GmbH • Breitscheidstr. 122 • 08525 Plauen
Telefon: +49 3741 590-0 • Telefax: 0049 3741 590-270 • E-Mail: voka@voka.de • Internet: www.voka.de

ELEKtroNIK-StEuErLEItuNGEN  ELEKtroNIK-StEuErLEItuNG

in Anlehnung an DIN VDE 0812

ANwENDUNG
Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und 
Regeltechnik. Für Starkstrominstallationszwecke und Erdver-
legung nicht zugelassen.

AUFBAU
Leiter: Kupferlitze, blank
Aderisolation: PVC
Aderkennzeichnung: nach DIN 47100
Verseilung: Adern in Lagen verseilt
Mantel: PVC; Farbe: grau, vorzugsweise RAL 7001

ElEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Querschnitt Litzenleiter Leiterwiderstand
0,14 mm² 18 x 0,10 mm max. 148 Ω/km
0,25 mm² 14 x 0,15 mm max. 79,9 Ω/km
0,34 mm²   7 x 0,25 mm max. 57,5 Ω/km
0,50 mm² 16 x 0,20 mm max. 38,9 Ω/km
0,75 mm² 24 x 0,20 mm max. 26,0 Ω/km

Isolationswiderstand min. 20 MΩ x km
Prüfspannung 0,14 mm² 800 V 
Prüfspannung übrige 1500 V
Betriebsspitzenspannung 0,14 mm² 350 V 
Betriebsspitzenspannung übrige 500 V

THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C 
Temperaturbereich fest verlegt -30°C bis +80°C
Mindestbiegeradius 10 x Durchmesser

A
b

m
es

su
n

g

M
an

te
lw

an
d

d
ic

ke
 

ca
.  m

m

D
u

rc
h

m
es

se
r 

ca
. m

m

K
ab

el
g

ew
ic

h
t  

ca
.  k

g
/k

m

C
u

-Z
ah

l 
kg

/k
m

A
rt

ik
el

n
u

m
m

er

2 x 0,14 0,6 3,2 12 2,7 10270200

3 x 0,14 0,6 3,4 15 4,0 10270300

4 x 0,14 0,6 3,6 17 5,4 10270400

5 x 0,14 0,6 3,9 22 6,7 10270500

6 x 0,14 0,6 4,2 25 8,1 10270600

7 x 0,14 0,6 4,2 26 9,4 10270700

8 x 0,14 0,6 4,5 29 10,8 10270800

10 x 0,14 0,6 5,2 35 13,4 10271000

12 x 0,14 0,7 5,6 43 16,1 10271200

14 x 0,14 0,7 5,8 48 18,8 10271400

16 x 0,14 0,7 6,1 52 21,5 10271600

20 x 0,14 0,8 6,9 73 26,8 10272000

21 x 0,14 0,8 6,9 79 28,2 10272100

24 x 0,14 0,8 7,6 89 32,3 10272400

25 x 0,14 0,8 7,7 91 34,6 10272500

27 x 0,14 0,8 7,8 96 36,6 10272700

30 x 0,14 0,8 8,0 106 40,3

32 x 0,14 0,8 8,3 112 43,0 10273200

36 x 0,14 0,8 8,6 120 48,4 10273600

40 x 0,14 0,8 8,9 132 54,0 10274000

44 x 0,14 0,8 10,0 145 59,0 10274400

48 x 0,14 1,0 10,2 161 65,0

50 x 0,14 1,0 10,4 166 68,0

52 x 0,14 1,0 10,4 177 70,0 10275200

56 x 0,14 1,0 10,7 185 75,0

61 x 0,14 1,0 11,0 204 82,0

technische Änderung vorbehalten • Kupferbasis 150,00 € / 100,00 kg 
Preis auf mengenkonkrete Anfrage
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2 x 0,25 0,6 3,8 25 4,8 10280200

3 x 0,25 0,6 4,0 29 7,2 10280300

4 x 0,25 0,6 4,3 31 9,6 10280400

5 x 0,25 0,6 4,7 38 12,0 10280500

6 x 0,25 0,6 5,1 42 14,4 10280600

7 x 0,25 0,6 5,1 48 16,8 10280700

8 x 0,25 0,7 5,7 54 19,2 10280800

10 x 0,25 0,8 6,8 65 24,0 10281000

12 x 0,25 0,8 7,0 75 28,8 10281200

14 x 0,25  0,8   7,3    89   33,6 10281400

16 x 0,25  0,8   7,7    95   38,4 10281600

18 x 0,25 0,8   8,1 99 43,2 10281800

20 x 0,25  0,8   8,5   115  48,0 10282000

21 x 0,25  0,8   8,5   128  50,0 10282100

24 x 0,25  0,8   9,4   143  57,6 10282400

25 x 0,25  0,8   9,6   148  60,0 10282500

27 x 0,25  0,8   9,6   158  65,0

30 x 0,25  1,0  10,3  172  72,0 10283000

32 x 0,25  1,0  10,7  186  77,0 10283200

36 x 0,25  1,0   11,1  196  86,0 10283600

44 x 0,25  1,0  12,4  214 106,0

48 x 0,25  1,0  12,6  234 115,0

52 x 0,25  1,0  12,9  258 125,0 10227100

61 x 0,25  1,0  13,7  324 146,6

2 x 0,34 0,6 4,2 28 6,5 10290200

3 x 0,34 0,6 4,4 30 9,8 10290300

4 x 0,34 0,6 4,8 40 13,1 10290400

5 x 0,34 0,7 5,5 44 16,3 10290500

6 x 0,34 0,7 5,9 53 19,6 10290600

7 x 0,34 0,7 5,9 60 22,8 10290700

8 x 0,34 0,7 6,4 65 26,1 10290800

10 x 0,34 0,8 7,6 77 32,6 10291000

12 x 0,34 0,8 7,8 97 39,2 10291200

14 x 0,34 0,8 8,2 101 45,7 10291400

16 x 0,34 0,8 8,7 114 52,2 10291600

18 x 0,34 0,8 9,1 135 58,8 10291800

20 x 0,34 0,8 9,6 146 65,3 10292000

24 x 0,34 1,0 11,0 171 78,3 10292400

25 x 0,34 1,0 11,2 177 82,0 10292500

27 x 0,34 1,0 11,2 188 88,1 10292700

30 x 0,34 1,0 11,6 207 97,9

32 x 0,34 1,0 12,1 223 104,4 10293200

36 x 0,34 1,0 12,5 244 117,5 10293600

40 x 0,34 1,0 13,0 266 130,6

44 x 0,34 1,0 14,0 292 143,6 10615300

48 x 0,34 1,2 14,6 315 156,7 10294800

52 x 0,34 1,2 15,0 337 169,7 10295200

56 x 0,34 1,2 15,5 360 182,8

61 x 0,34 1,2 15,9 392 199,1

technische Änderung vorbehalten • Kupferbasis 150,00 € / 100,00 kg 
Preis auf mengenkonkrete Anfrage
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2 x 0,5 0,6 4,7 25 9,6 10300200

3 x 0,5 0,6 5,0 35 14,4 10300300

4 x 0,5 0,7 5,6 42 19,2 10300400

5 x 0,5 0,7 6,1 49 24,0 10300500

6 x 0,5 0,8 6,9 65 28,8 10300600

7 x 0,5 0,8 6,9 73 33,6 10300700

8 x 0,5 0,8 7,4 83 38,4 10300800

10 x 0,5 0,8 8,6 120 48,0 10301000

12 x 0,5 0,8 9,0 130 57,6 10301200

16 x 0,5 1,0 10,2 152 76,8 10301600

20 x 0,5 1,0 11,3 180 96,0 10302000

24 x 0,5 1,0 12,5 250 120,0 10302400

2 x 0,75 0,6 5,1 44 14,4 10310200

3 x 0,75 0,7 5,6 64 21,6 10310300

4 x 0,75 0,7 6,1 66 28,8 10310400

5 x 0,75 0,8 6,9 77 36,0 10438800

6 x 0,75 0,8 7,5 89 43,2

7 x 0,75 0,8 7,5 95 50,4 10310700

8 x 0,75 0,8 8,0 122 57,6 10310800

10 x 0,75 0,8 9,4 159 72,0 10311000

12 x 0,75 1,0 10,1 188 86,4 10311200

20 x 0,75 1,0 12,3 283 144,0

24 x 0,75 1,0 13,7 440 172,8

technische Änderung vorbehalten • Kupferbasis 150,00 € / 100,00 kg 
Preis auf mengenkonkrete Anfrage




