
TechniStar K2 ISIO
HDTV-Kabelreceiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem, ISIO-
Internetfunktionalität und digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Auf-
nahme von TV- und Radioprogrammen auf einen externen Datenträger

*

* 3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung bei TechniSat

Top-Ausstattung
 ·  DigitalKabel-Receiver mit HDTV-Tuner
 · �Internetfunktionalität�(ISIO):�Zugriff�auf�das�Internet,�Mediatheken,�
Online-Videotheken (VoD),  HbbTV, Apps und freies Browsen
 ·  Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift
 · �IPTV�/�IP-Multicast
 ·  CONAX Entschlüsselung mit Chipset-Pairing und CI+ Schnittstelle 
(kompatibel�zu�Kabel�Deutschland,�Sky�und�anderen�CI+�Modulen)
 ·  UPnP/DLNA/Clientfunktion für Heimvernetzung

Genial einfach bedienbar

Red Button



scharf - schärfer - DIGITAL

TechniStar K2 ISIO

Anschlüsse
 · �1x�HDMI®�(out)
 ·  2x USB 2.0
 ·  1x Common Interface Plus (CI+)
 ·  1x Smartcard-Leser
 ·  1x Audio-Ausgang digital elektrisch
 ·  1x Audio-Ausgang analog (rechts / links)
 ·  1x Scart
 ·  1x Video Cinch out
 ·  1x Ethernet 10/100 (RJ-45)
 ·  2x IEC-Anschluss (Loop through)
 ·  1x Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger

Bild-Funktionen
 ·  Standbild
 ·  Zoom

Sonstige Features
 ·  Programmspeicher Gesamt: 5000
 ·  Programmspeicher Favoriten: 5000
 ·  Teletext
 ·  Teletextuntertitel
 ·  Seiten Speicher: 1000
 ·  Sleeptimer
 ·  Wecktimer
 ·  OSD Sprachen: 14
 ·  Loopthrough

Entschlüsselungssysteme / Com-
mon Interface
 ·  Conax CSP
 ·  CI+

Unterstützte Formate & Codecs
 · �Video-Formate:�MP4,�MKV,�MOV,�TS,�TS4,�
VOB,�WMV,�Xvid,�M2TS,�AVI

 · �Video-Codecs:�MPEG-4,�MPEG-2,�MPEG-1,�
H.264, DivX, VC-1

 · �Audio-Formate:�MP3,�AAC,�MP2,�DDAC3
 ·  Bild-Formate: JPEG

Leistung / Energiewerte
 ·  Betrieb: 8 W
 ·  Standby-Schnellstart: 5,5 W
 ·  Standby-LED: 0,23 W
 ·  Standby-Uhr: 0,26 W

Leistungsmerkmale
 · ISIO Internet-Technologie: Für zahlreiche 
TV-optimierte Dienste, ISIOlive oder 
HbbTV.

 · „SiehFern INFO“ (SFI): Kostenloser elek-
tronischer Komfort-Programminformati-
onsdienst (ePID)

 · watchmi - Themenkanäle: Einfach per 
Knopfdruck: Vielfältige Themenkanäle von 
watchmi über die TV-Programmliste

 · DolbyDigital+
 · BasisHD via KabelKiosk: Dieses Gerät ist 
KabelKiosk zertifiziert und somit für den 
Empfang der riesigen digitalen Programm-
vielfalt von BasisHD geeignet.

 · Red Button/HbbTV: Interaktive Zusatz-
dienste und Zusatzinformationen zum 
laufenden Programm via Internet

 · 3 Jahre Garantie: Bei Produktregistrierung
 · Made�in�Germany
 · TV und Radio: Empfang aller freien digita-
len TV- und Radioprogramme via Kabel-
fernsehen

 · ISIPRO Kabel: Automatische Information 
über Programmänderungen im Kabelnetz

Rückansicht

TechniStar K2 ISIO
Standby: 0,23 W

Modell Art.Nr. EAN

TechniStar K2 ISIO, schwarz 0000/4777 4019588047778

Lieferumfang
TechniStar K2 ISIO, Fernbedienung Techni-
Control inkl. Batterien, externes Netzteil, 
HDMI-Kabel,�Antennenkabel,�Bedienungs-
anleitung

1) Zum Empfang von Pay-TV benötigen Sie eine Smartcard 
und ein Abo des jeweiligen Pay-TV-Anbieters.

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm) 28 x 3,8 x 13,5 40 x 5,8 x 21,5

Gewicht 1,6kg 1,0kg


