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ELA-Technik 100V

OMNITRONIC WPC Deckenlautsprecher Best.-Nr. 80710420 .....................................................WPC-5, schwarz
Best.-Nr. 80710421 .......................................................... WPC-5, weiß
Best.-Nr. 80710422 ...........................................................WPC-5, blau
Best.-Nr. 80710423 .............................................................. WPC-5,rot
Best.-Nr. 80710428 .....................................................WPC-6, schwarz
Best.-Nr. 80710429 ..........................................................WPC-6, weiß
Best.-Nr. 80710430 ...........................................................WPC-6, blau
Best.-Nr. 80710431 ..............................................................WPC-6,rot

Design-Kugellautsprecher

• 2-Wege-System 
• Installation über ein Aluminiumrohr (42 cm) mit innenliegendem Audiokabel
• Ideal für große Räume mit hohen Decken

Technische Daten:
Gerät: WPC-5 WPC-6

Eingangsspannung: 100 V 100 V

Komponenten: 14 cm Woofer (5,5") + 1,5 cm Tweeter (0,5") 16,5 cm Woofer (6,5") + 1,5 cm Tweeter (0,5")

Nennleistung: 10 W RMS 10 W RMS

Empfindlichkeit (1 W, 1 m): 92 dB, ±3 dB 93 dB, ±3 dB

Frequenzbereich: 150 Hz - 20 kHz 100 Hz - 20 kHz

Maße (D): 180 mm 210 mm

Gewicht: 1,25 kg 2 kg

OMNITRONIC PS-30S Projektorlautsprecher

Best.-Nr. 80710374

Projektorlautsprecher

Technische Daten:
Anschluss: 100 V oder 8 Ohm

Lautsprecher: 13 cm (5")

Nennleistung (100 V): 3,8/7,5/15/30 W RMS 

Nennleistung (8 Ohm): 30 W RMS

Empfindlichkeit (1 W, 1 m): 96 dB, ±3 dB 

Frequenzbereich: 150 Hz - 15 kHz

Schutzart: IP 44

Maße (D x T): 178 x 212 mm

Gewicht: 0,9 kg

• 100-V-Lautsprechersystem zur Wand- und Deckenmontage
• Für 8-Ohm- und 100-V-Systeme
• 4-stufiger Leistungsumschalter
• Wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP44) 
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