
Serie 855

Kabelumbau-Stromwandler

Kurzbeschreibung:
Die kompakten teilbaren Kabelumbau-Stromwandler sind speziell für das 
Nachrüsten in bestehenden Anlagen geeignet. Kabelumbau-Stromwandler 
finden insbesondere Anwendung in Fällen, bei denen der Strompfad nicht un-
terbrochen werden darf. Die Genauigkeit des Kabelumbau-Stromwandlers 
führt zu besonders genauen Strommessungen. Die Kabelumbau-Stromwand-
ler sind mit der angegebenen Bemessungsleistung am Ende des Kabels belast-
bar. Alle Wandler sind mit farbkodiertem Kabel ausgelegt. Zwei mitgelieferte 
UV-beständige Kabelbinder gewährleisten eine sichere und einfache 
Montage.

Merkmale:
• Übersetzungsverhältnisse von

primärseitig 60 A bis 1000 A und 
sekundärseitig 1 A oder 5 A

• Keine Unterbrechung der Messleitung
• Ideal für die Anwendung in sehr kleinen Räumen
• Besonders schnelle Montage
• Für Anwendung um isolierte Leiter bis Ø 42 mm
• Kompakt und scharnierbar
• Farbkodierte Anschlussleitungen bis 5 m

Technische Daten
Eingang:

Thermischer Bemessungsdauerstrom Icth 100 %
Thermischer Bemessungskurzzeitstrom Ith 60 x Ipr / 1 s
Bemessungsstoßstrom Idyn 2,5 x Ith
Bemessungsfrequenz fR 50 Hz … 60 Hz
Bemessungsisolationspegel Um 0,72/3/- kV

Anschluss:
Leiterquerschnitt 0,5 mm², feindrähtig (855-xxx1/…) 

1,5 mm², feindrähtig (855-xxx5/…)
Leiterkennzeichnung braun = S1, blau = S2 (855-xxx1/…) 

schwarz = S1, rot = S2 (855-xxx5/…)

Technische Daten
Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur -10 °C … +55 °C 
-10 °C … +40 °C (855-5xxx/1000-000)

Lagertemperatur -20 °C … +70 °C
Relative Feuchte 5 % … 85 % (ohne Betauung)
Max. Einsatzhöhe 2000 m

Sicherheit und Schutz:
Schutzart IP20
Isolierstoffklasse E (120 °C)
Gehäusewerkstoff PA 6.6
Brennbarkeitsklasse V2 (UL94)

Normen und Zulassungen:
Konformitätskennzeichnung 1

Normen/Bestimmungen EN 61869-2:2012

rungen vor
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen vorbehaltenTechnische Ände

           Postfach 2880 - D-32385 Minden 
        Hansastr. 27 - D-32423 Minden

Tel.: +49(0)571/887-0Tel.: +4
Fax: +49(0)571/887-169Fax: +49(0)571

E-Mail: info@wago.com 
www.wago.com02.04.2014



Durchführung für 
Messleiter

Primärer 
Bemessungsstrom

Sekundärer 
Bemessungsstrom

Bemessungs-
leistung

Genauigkeits-
klasse Leitungslänge Bestellnr. VPE

Ø 18 mm 60 A 1 A 0,2 VA 3 3 m 855-3001/060-003 1
100 A 1 A 0,2 VA 3 3 m 855-3001/100-003 1
200 A 1 A 0,2 VA 1 3 m 855-3001/200-001 1
250 A 1 A 0,2 VA 1 3 m 855-3001/250-001 1

Durchführung für 
Messleiter

Primärer 
Bemessungsstrom

Sekundärer 
Bemessungsstrom

Bemessungs-
leistung

Genauigkeits-
klasse Leitungslänge Bestellnr. VPE

Ø 18 mm 100 A 1 A 0,2 VA 1 3 m
150 A 1 A 0,2 VA 1 3 m
150 A 5 A 1 VA 1 0,5 m
200 A 1 A 0,2 VA 0.5 3 m

855-4001/100-001 1 
855-4001/150-001 1 
855-4005/150-101 1 
855-4001/200-001 1

Durchführung für 
Messleiter

Primärer 
Bemessungsstrom

Sekundärer 
Bemessungsstrom

Bemessungs-
leistung

Genauigkeits-
klasse Leitungslänge Bestellnr. VPE

Ø 28 mm 200 A 1 A 0,2 VA 1 3 m
250 A 1 A 0,2 VA 1 3 m
250 A 5 A 1 VA 1 0,5 m
400 A 1 A 0,2 VA 1 3 m
400 A 5 A 1 VA 1 0,5 m

855-4101/200-001 1 
855-4101/250-001 1 
855-4105/250-101 1 
855-4101/400-001 1 
855-4105/400-101 1

Durchführung für 
Messleiter

Primärer 
Bemessungsstrom

Sekundärer 
Bemessungsstrom

Bemessungs-
leistung

Genauigkeits-
klasse Leitungslänge Bestellnr. VPE

Ø 42 mm 400 A 1 A 0,5 VA 0.5 5 m
400 A 5 A 0,5 VA 1 3 m
600 A 1 A 0,5 VA 0.5 5 m
600 A 5 A 0,5 VA 0.5 3 m
1000 A 1 A 0,5 VA 0.5 5 m
1000 A 5 A 0,5 VA 0.5 3 m

855-5001/400-000 1 
855-5005/400-001 1 
855-5001/600-000 1 
855-5005/600-000 1 
855-5001/1000-000 1 
855-5005/1000-000 1

Durchführung für 
Messleiter

Primärer 
Bemessungsstrom

Sekundärer 
Bemessungsstrom

Bemessungs-
leistung

Genauigkeits-
klasse Leitungslänge Bestellnr. VPE

Ø Ø 42 mm x 48 mm 1000 A 1 A 0,5 VA 0.5 5 m 855-5101/1000-000 1
1000 A 5 A 0,5 VA 0.5 3 m 855-5105/1000-000 1
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