
Philips WhiteVision
Sicherheit war noch nie so attraktiv 

Intensiver, weißer Xenon-Effekt 
Philips WhiteVision Lampen verleihen Ihren Autoscheinwerfern eine intensive, 

weiße Xenon- Optik und sorgen damit nachts für ein erstklassiges Fahrerlebnis. 

Dank der höheren Helligkeit mit 40 % weißerem Licht ist WhiteVision die perfekte 

Kombination aus Stil und Sicherheit. 

- Intensiver weißer Xenon-Effekt

- Straßenausleuchtung mit bis zu 4300 Kelvin (40 % weißeres Licht)

- Mehr Sicherheit: Bis  zu 60 % mehr Licht auf der Straße

- Beste Lebensdauer unter den Xenon-Effekt-Lampen von 450 Stunden 
(Tc) gemessen bei 13,2 V

Philips WhiteVision
Fahrzeugbeleuchtung



Vollständige Straßenzulassung
WhiteVision ist ECE-zertifiziert und die erste 
Lampe mit intensivem, weißem Licht mit 
Straßenzulassung. Sie bietet Ihnen ultimative 
Sicht, ohne durch Blenden des vorderen 
Fahrzeugs Kompromisse bei der Sicherheit 
einzugehen.

60 % mehr Licht auf der Straße
Eine längere Lichtverteilung mit 60 % mehr 
Licht ermöglicht es Ihnen, andere 
Verkehrsteilnehmer deutlicher zu sehen. Sie 
erhöht die Sicherheit, sodass Sie mehr Zeit 
haben, um auf mögliche Gefahren auf der 
Straße zu reagieren.

Ein erstklassiges Fahrerlebnis
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen 
stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den 
Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, 
die stilvoll fahren möchten, ohne 
Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu 
müssen. Mit einer Farbtemperatur von Xenon-
Scheinwerferlampen und einer eleganten, 
weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative 
Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte 
Philips Beschichtungstechnologie der 3. 
Generation ist ein Meisterstück der 
Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten 
Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft 
weißen Licht.

Unübertroffene Lebensdauer in ihrer Klasse
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen 
(erhältlich in H1, H3, H4, H7, T4W und W5W) 
wurden speziell für eine lange Lebensdauer 
entwickelt. Sie bieten Ihnen eine lange und 
zuverlässige Lebensdauer von bis zu 450 
Stunden*. 

Die Lebensdauer ist damit deutlich höher als 
bei Konkurrenzprodukten. Dies bedeutet 
weniger Lampenwechsel und bietet ein 
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. 
(*H4 und H7 bei 13,2 V Standardspannung 
getestet)

Klarer, weißer Lichtstrahl
Mit bis zu 4.300 Kelvin und bis zu 40 % 
weißerem Licht leuchten Philips WhiteVision
Scheinwerferlampen die Fahrbahn mit einem 
klaren, weißen Licht aus, das die Dunkelheit 
sofort erhellt. Ein erstklassiger Lichtstrahl für 
ein erstklassiges Fahrerlebnis.

Mehr Kontrast, sicherer fahren
Maximales weißes Licht mit einer 
Farbtemperatur von bis zu 4.300 Kelvin 
bedeutet, dass Ihre Scheinwerfer 
Fahrbahnmarkierungen und Schilder besser 
reflektieren. Weißes Licht sorgt nachts für 
größere Wachsamkeit, sodass Sie in der Nacht 
ein komfortableres Fahrerlebnis genießen 
können.

Weißer Xenon-Effekt
Unabhängig davon, ob es sich um eine 
Reflektor- oder Projektoroptik handelt, 
WhiteVision verleiht Ihren Autoscheinwerfern 
den hochwertigen Look von High-End-
Fahrzeugen.

Die erste Wahl von Automobilherstellern
Philips ist bekannt für die technologisch 
fortschrittlichsten 
Fahrzeugbeleuchtungslösungen. In Europa ist 
jedes zweite Auto mit Philips Lampen 
ausgestattet, die ultimative Wahl für 
Automobilhersteller.

Beschreibung Order Entry Verpackung EAN1 EAN3 GOC VPE

H1 WhiteVision 12258WHVSM SM 8711500788849 8711500788856 78884928 5

H1 WhiteVision 12258WHVB1 B1 8727900371567 8727900371574 37156730 10

H3 WhiteVision 12336WHVB1 B1 8711500779519 8711500779526 77951930 10

H4 WhiteVision 12342WHVSM SM 8711500788863 8711500788870 78886328 5

H4 WhiteVision 12342WHVB1 B1 8711500221032 8711500221049 22103230 10

H7 WhiteVision 12972WHVSM SM 8711500788887 8711500788894 78888728 5

H7 WhiteVision 12972WHVB1 B1 8727900371604 8727900371611 37160430 10

W5W WhiteVision 12961NBVB2 B2 8727900392043 8727900392050 39204330 10

T4W WhiteVision 12929NBVB2 B2 8711500221056 8711500221063 22105630 10

H6W WhiteVision 12036WHVB2 B2 8727900374674 8727900374681 37467430 10

H11 WhiteVision 12362WHVB1 B1 8727900374698 8727900374704 37469830 10

H8 WhiteVision 12360WHVB1 B1 8727900374711 8727900374728 37471130 10

HB4 WhiteVision 9006WHVB1 B1 8727900374735 8727900374742 37473530 10

HB3 WhiteVision 9005WHVB1 B1 8727900374759 8727900374766 37475930 10
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