
devolo WiFi Stick ac 

Technische Angaben

Geschwindigkeiten Wi-Fi 433 (mbps, 1x1 / 5GHz)

Modulation • Carrier Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11 a, n, ac) • WiFi 19

Reichweite (in m) Wi-Fi: 300

Sicherheit WPA/WPA2
WPS PBC

Geräte-Anschluss 1 x USB 2.0 Type A

Temperatur (Lager • Betrieb) -25°C to 70°C • 0°C to 40°C

Maße (in mm, ohne Stecker) 19 x 14 x 7

Umgebungsbedingungen 10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Betriebssysteme Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit)
Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64
Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit)
MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11

Zulassungen CE Class B (EU, CH, NO)

devolo AG . Charlottenburger Allee 60 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0) 241 182 79 0 . Fax.: +49 (0) 241 182 79 99 . www.devolo.com . info@devolo.com



devolo WiFi Stick ac 

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren) 3

Zubehör Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung

Einzeladapter

9706 (DE,AT)

EAN: 4250059697065
Gewicht: 80 g
Größe: 187 x 115 x 35 mm

WEEE Zusatzinformationen:
Gewicht WEEE: 3 g
Papier (Grüner Punkt): 81 g
Plastik (Grüner Punkt): 2 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g
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