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Digitale Elektronik-Wasserwaage:
präzise und bedienerfreundlich

Beleuchtetes Display Magnetisch AutoSound bei 
0°/45°/90°/135°/180°

	 ARTIKEL	 ARTIKEL-NR	 EAN-CODE	 VE
	 DigiLevel Plus 25 cm	 081.249A	 4 021563 699315	 5
	 DigiLevel Plus 40 cm	 081.250A	 4 021563 690664	 5
	 DigiLevel Plus 60 cm	 081.251A	 4 021563 690671	 5

DigiLevel Plus 
inklusive Transporttasche
+ Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

Verpackungsgröße (B x H x T) 
25 cm	 120 x 310 x 67 mm 
40 cm	 400 x 66 x 65 mm 
60 cm	 600 x 66 x 65 mm

– �Die Wasserwaage, die überall mitdenkt:  
Die intelligente Wasserwaage mit vertikaler  
und horizontaler Winkelanzeige. 

– �Referenz-Funktion ermöglicht das Übertragen  
von Winkeln.

– �Umschaltbare Einheiten: ° Grad, %, mm/m

– �Optimaler Einsatz durch AutoSound:  
Die waagerechte, senkrechte und 45°-Position 
wird mit einem akustischem Signal unterstütz- 
end angezeigt – hilfreich zum Ausrichten von 
Gegenständen.

– �FlipDisplay: Bei Über-Kopf-Messungen dreht  
sich das Display automatisch mit. Dadurch ist  
das beleuchtete Display unter allen Bedingungen 
gut ablesbar.

– �Kalibrierfunktion zur re-Kalibrierung des 
Sensors und Erhöhung die Messsicherheit

– beleuchtetes Display

– Vertikal- und Horizontal-Libelle

– gefräste Messflächen

– starke Haftmagnete

TECHNISCHE DATEN
GENAUIGKEIT elektronische Messung  
± 0,1° bei 0° … 1°  
± 0,1° bei 89°…90° 
± 0,2° bei 1° … 89°

ANZEIGENGENAUIGKEIT 1 Dezimalstelle

LIBELLENGENAUIGKEIT ± 1 mm/m

ARBEITSBEDINGUNGEN 0 ... 50°C, 
80%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe 
max. 2000 m über NN (Normalnull)

LAGERBEDINGUNGEN -20 ... 70°C, 
80%rH, nicht kondensierend

STROMVERSORGUNG  
2 x 1,5V (Typ AAA/LR03)

GEWICHT mit Batterien 
25 cm	 315 g 
40 cm	 495 g 
60 cm	 675 g

ABMESSUNGEN (B x H x T) 
25 cm	 240 x 66 x 30 mm 
40 cm	 400 x 66 x 30 mm 
60 cm	 600 x 66 x 30 mm


