
Full HD 24 ct Multiple Shielding

QUALITY

IN
TV | TUNERBOX | HDD REC. | AV-RECEIVER

OUT
 DVB-T | DVB-C

Easy Connect Antenna HD
Digitales Antennenkabel

Fertig konfektioniertes digitales Antennenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und 
Bildinformationen. Innenleiter und Mehrfachschirmung dieses Antennenkabels sorgen für eine 
einwandfreie Bild- und Tonübertragung.

Features

	Full HD – Video 
	Mehrfach Schirmung
	24 Karat vergoldete Kontakte
	Koaxialer Aufbau

Technische Daten

Bezeichnung Art.-Nr. Einheit Farbe
Easy Con. Antenna HD 200 164 2 m schwarz
Easy Con. Antenna HD 400 166 4 m schwarz
Easy Con. Antenna HD 200 163 2 m weiß
Easy Con. Antenna HD 400 165 4 m weiß

Schirmungsmaß 110 dB
Kabel-Ummantelung Kunststoff
Schirmungs-Anzahl Mehrfach Schirmung
Schirmungs-Material 1 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht 
Stecker-Konstruktion geschlossener Kunststoffstecker
Wellenwiderstand 75 Ohm

ANSCHLUSS SIGNALART SIGNALRICHTUNG

VideoAntennen-
stecker

AudioAntennen-
stecker

Bi-Direktional
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