4 O=HLBACH

Transmission Plus
~ a Digitales Antennenkabel

Fertig konfektioniertes digitales Antennenkabel zur Ubertragung von hochauflésenden Ton- und
Bildinformationen. Der Innenleiter dieses hochwertig verarbeiteten Antennenkabels besteht aus
OFC (sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die 4-fach-Schirmung besonders gut fiir die Ubertra-
gung sensibler HDTV-Signale geeignet!

Features

v Full HD - Video

v’ >120 dB Schirmung

v 4fach-Schirmung

v robuster Kunststoffmantel

v’ 24 Karat vergoldete Kontakte
v" OFC - sauerstofffreies Kupfer
v’ Koaxialer Aufbau

v/ 75 Ohm Wellenwiderstand

Technische Daten

SchirmungsmaB
Kapazitat
Innenleiter-Material
Kabel-Ummantelung
Schirmungs-Anzahl
Schirmungs-Material
Stecker-Konstruktion
Wellenwiderstand

120 dB

52 pF/m

OFC — sauerstofffreies Kupfer
Kunststoff

4fach-Schirmung

2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
geschlossener Kunststoffstecker
75 Ohm

Kabel-Geometrie rund
Stecker-Bauform gerade
Bezeichnung Art.-Nr.  Einheit  Farbe Schirmdampfung 110dB
Transmission Plus 75 2816 075M  WEIB
Transmission Plus 120 2817 1.2m weiB
Transmission Plus 170 2810 17m weiB <) 4x Shielding 2u.ct 750
Transmission Plus 220 2811 22m weiB
Transmission Plus 320 2812 32m weiB
Transmission Plus 500 2813 51m weiB
Transmission Plus 750 2814 7.5m weiB
Transmission Plus 1000 2815 10m weiB
Transmission Plus 170 2820 17m GIDET e
Transmission Plus 220 2821 22m silber
Transmission Plus 320 2822 32m silber
Transmission Plus 500 2823 51m silber
Transmission Plus 750 2824 7.5m silber
Transmission Plus 1000 2825 10m silber
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