
PRODUKTDATENBLATT

ANSMANN Lithium Batterie CR123A / CR17335
Lithium-Batterie CR123A / CR17335 / 3 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Features
Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie

Ideal geeignet für den Einsatz in LED-
Taschenlampen, 
Messwerkzeugen, Digitalkameras uvm.

Die Lithium-Batterie bietet Ihnen zuverlässige 
Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre)

Die Lithium-Batterie ist bei Temperaturen von 
-20°C bis +60°C nutzbar. Sie sind ausgesprochen 
unempfindlich gegen Minustemperaturen.
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PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer: 5020011-02

Lieferumfang: 1 Lithium Batterie CR123A / CR17335

Zolltarifnummer: 85065010900

Verpackungseinheit: 8 (138 × 106 × 41 mm)

Spezifikationen

Nominal-Spannung 3 V

Zellengröße CR123A / CR17335

Haltbarkeit 10 Jahre

Zellenchemie Lithium

Nominal-Kapazität 1500 mAh

Anzahl Zellen in Verpackung 1

Farbe schwarz

Verpackung Blister

Betriebstemperatur -20 - 60 °C

Lagertemperatur -20 - 45 °C
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