
HELUTOP® HT Kabelverschraubung

Technische DatenMaterial
Polyamid PA 6

HELUTOP® HT
Die Kunststoffkabelverschraubung mit
Vibrationsschutz.

Schutzart: IP 68 - 5 bar / IP 69K

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
Formdichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)

Einsatzbereiche
Prüfnorm: EN50262

halogenfrei
phosphorfreiAnlagen- und Maschinenbau
silikonfreiRoboterbau
cadmiumfreiAutomatisierungstechnik

Eigenschaften
Fahrzeug- u. Schiffsbau
Bahntechnik

optimale Zugentlastung durch
Klemmlamellen

Installationstechnik
Schaltschrankbau

montagefreundlich
große Klemmbereiche

Hinweise Abmessungen
Angaben zu den einzelnen Prüfungen finden
Sie im Kapitel Technische Informationen.

Größe des GewindesG
GewindelängeGL

UV-beständig (RAL 9005). SchlüsselweiteSW

metrisches Anschlussgewinde
Netto EUR/100 Stück bei Abnahme vonVPE

Stück
Schlüssel-
weite
mm

Gewinde-
länge
mm

Kabel-Ø
von / bis
mm

Größe
Metr.

Artikel-Nr.
schwarz
RAL 9005

Artikel-Nr.
dunkelgrau
RAL 7001

Artikel-Nr.
hellgrau
RAL 7035

501 - 1000101 - 500bis 100

26,3027,5028,60100156,03,0 - 6,5M12 x 1,5939379392393908
31,3032,6034,0050198,04,0 - 8,0M16 x 1,5939389392493909
31,3032,6034,00502210,05,0 - 10,0M16 x 1,5926699266892667
40,7042,4044,20502410,06,0 - 12,0M20 x 1,5939399392593910
64,4067,2070,0050298,011,0 - 17,0M25 x 1,5939409392693911

120,20125,50130,70253610,015,0 - 21,0M32 x 1,5939419392793912
257,50268,70279,90204610,019,0 - 28,0M40 x 1,5939429392893913
479,70500,50521,40106018,030,0 - 38,0M50 x 1,5939439392993914
666,30695,20724,20106518,034,0 - 44,0M63 x 1,5939449393093915

metrisches Anschlussgewinde - mit Reduziereinsatz
Netto EUR/100 Stück bei Abnahme vonVPE

Stück
Schlüssel-
weite
mm

Gewinde-
länge
mm

Kabel-Ø
von / bis
mm

Größe
Metr.

Artikel-Nr.
schwarz
RAL 9005

Artikel-Nr.
dunkelgrau
RAL 7001

Artikel-Nr.
hellgrau
RAL 7035

501 - 1000101 - 500bis 100

27,5028,7029,90100158,02,0 - 5,0M12 x 1,5903552903542903532
32,9034,4035,8050198,02,0 - 6,0M16 x 1,5903553903543903533
42,7044,5046,40502410,05,0 - 9,0M20 x 1,5903554903544903534
67,7070,7073,6050298,09,0 - 13,0M25 x 1,5903555903545903535

126,20131,70137,20253610,011,0 - 15,0M32 x 1,5903556903546903536
270,40282,10293,90204610,016,0 - 23,0M40 x 1,5903557903547903537
495,30516,90538,40106018,025,0 - 31,0M50 x 1,5903558903548903538
699,60730,00760,40106518,029,0 - 35,0M63 x 1,5903559903549903539

Fortsetzung 

26



HELUTOP® HT Kabelverschraubung
PG-Anschlussgewinde

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme vonVPE
Stück

Schlüssel-
weite
mm

Gewinde-
länge
mm

Kabel-Ø
von / bis
mm

Größe
PG

Artikel-Nr.
schwarz
RAL 9005

Artikel-Nr.
dunkelgrau
RAL 7001

Artikel-Nr.
hellgrau
RAL 7035

501 - 1000101 - 500bis 100

27,5028,7029,90100158,03,0 - 6,57993209931099300
28,2029,4030,6050198,04,0 - 8,09993219931199301
34,9036,4037,9050228,05,0 - 10,011993229931299302
38,8040,5042,2050249,06,0 - 12,013,5993239931399303
43,6045,5047,40502710,010,0 - 14,016993249931499304
61,7064,4067,10253311,013,0 - 18,021993259931599305

140,30146,40152,50204211,018,0 - 25,029993269931699306
353,30368,60384,00105313,022,0 - 32,036993279931799307
606,60633,00659,40106013,030,0 - 38,042993289931899308
826,80862,80898,70106514,034,0 - 44,048993299931999309

NPT-Anschlussgewinde
Netto EUR/100 Stück bei Abnahme vonVPE

Stück
Schlüssel-
weite
mm

Gewinde-
länge
mm

Kabel-Ø
von / bis
mm

Größe
NPT

Artikel-Nr.
schwarz
RAL 9005

Artikel-Nr.
dunkelgrau
RAL 7001

Artikel-Nr.
hellgrau
RAL 7035

501 - 1000101 - 500bis 100

42,6046,4051,90502215,05,0 - 10,03/8"928009279092780
47,2051,5057,60502415,06,0 - 12,01/2"928019279192781
57,7062,9070,40502715,010,0 - 14,01/2-16"928029279292782
88,7096,80108,30253315,013,0 - 18,03/4"928039279392783

143,10155,90174,60204218,018,0 - 25,01"928049279492784

Technische Änderungen vorbehalten.
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