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Monoblock Single LNB Diavolo

Artikelnummer
Beschreibung
Anzahl der Teilnehmer
Rauschmaß
Eingangsfrequenzbereich
Oszillatorfrequenz
Signalverstärkung
Stecker Typ
Eigenschaften
Zusatzfunktion
Feed Durchmesser
Abmessungen (L/B/H)
Gewicht
Verpackungseinheit

200022
Universal Single LNB (Astra / Hotbird)
1
0.1 dB
10.7 - 12.75 GHz
9.75 - 10.6 GHz
60 dB
F-Buchse (vergoldet)
extrem hitze- und kältebeständig
Gummitülle für F-Anschluss
40 mm
121 x 125 x 60 mm
285 g
40

Ein neues Zeitalter in Sachen Bildschärfe hat begonnen, mit diesen LNBs sind Sie 
bestens ausgestattet. Ein LNB in zuverlässiger Profi-Qualität für Ihr gestochen schar-
fes Fernsehvergnügen. Die Megasat LNB Diavolo Serie zeichnet sich durch eine 
extreme witterungsbeständigkeit aus. Egal ob eisige Kälte oder große Hitze - Eine 
reibungslose Funktion ist garantiert. Die Megasat Diavolo LNB Qualität wurde durch zahl-
reiche Tests bestätigt.

• Geeignet für den Betrieb von 2 Satelliten an einem Receiver. Ideal für den Empfang 
von Astra 19,2° Ost und Hotbird 13,0° Ost mit einem LNB Abstand von 6,2°.

• Mit integriertem DiSEqC Schalter für die Umschaltung auf Astra/Hotbird.

• Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.

• Mit der beiliegenden Gummitülle wird die F-Buchse vor Schnee und Regen geschützt.

• Hervorragende Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1dB.
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für bessere Leitfähigkeit!
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