Strom-
Spannungsprufer

testo 755-1
testo 755-2

Automatische MessgroBenerkennung

Zertifiziert nach Spannungsprifernorm
DIN-EN 61243-3:2010

Messergebnis ohne Einschalten und Auswéhlen

Messstellenbeleuchtung

Austauschbare Prifspitzen

Wir messen es.
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Zudem ermdglicht die integrierte Taschenlampe das
sleuchten dunkler Stellen. Die Prifspitzen lassen sich
uswechseln, sodass im Schadensfall nicht das
uss. Das Modell



testo 755-1 / testo 755-2

Technische Daten / Zubehor

testo 755-1

testo 755-1, Strom-Spannungsprifer
inkl. Batterien und Messspitzen

Best.-Nr. 0590 7551

|

Wir messen es.

testo 755-2

testo 755-2, Strom-Spannungspriifer
inkl. Batterien und Messspitzen

Best.-Nr. 0590 7552

|

Technische testo 755-1 testo 755-2
Daten
Messbereich 6 ... 600 V AC/DC 6 ... 1000 V AC/DC
Spannung
Messbereich Strom 0,1...200 AAC
Messbereich 1Q...100 kQ
Widerstand
Durchgangspriifung <50Q
Drehfeldpriifung - 100 ... 690 V AC
bei 50/60 Hz

Einpolige - 100 ... 690 V AC
Phasenprifung bei 50/60 Hz
Anzeige (Counts) 4000
Messstellen- v
beleuchtung
Messkategorie CAT IV 600 V

CAT Il 1000 V
Schutzart P64
Betriebstemperatur -10 ... +50 °C
Lagertemperatur -15 ... +60 °C
Abmessung 199 x 62 x 40 mm (L x B x H)
Gewicht 306 g
Garantie 2 Jahre
Zulassungen TUV, CSA, CE

Normen

EN 61243-3:2010, EN 61010-1

Zubehor Best.-Nr.
Transporttasche testo 755 / testo 770 0590 0017
Satz Ersatzmessspitzen 0590 0015
ISO-Kalibrier-Zertifikat Strom-/Spannungsprifer 0520 0755
DAKkkS-Kalibrier-Zertifikat Strom-/Spannungspriifer 0520 0756

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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