Wir messen es.

Digital-Multimeter

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Einfache, moderne Bedienung mit Funktionstasten statt
Drehrad

MessgroBenerkennung und -auswahl anhand der
Buchsenbelegung

Verhindert Fehleinstellungen

Echteffektivwertmessung TRMS

GroBes, beleuchtetes Display

HOOOO®

Das testo 760-1 ist die Standard-Variante flr nahezu alle
téaglichen Messaufgaben. Das testo 760-2 unterscheidet
ich durch einen gréBeren Strommessbereich, die
i ie einen Tiefpassfilter.




testo 760-1 / testo 760-2 / testo 760-3

Technische Daten / Zubehor

Wir messen

es.

Technische testo testo testo
Daten 760-1 760-2 760-3
testo 760-1
True RMS - v
testo 760-1, Multimeter inkl. Batterien Grundgenauigkeit 0,8 % 0,1 %
d 1 Satz Messleit
B Messbereich 0,1 mV ... 600 V AC/DC 0,1 mv..
Spannung 1000 V AC/DC
Best.-Nr. 0590 7601 Messbereich 1mA ... 0,1 pA ... 10 AAC/DC
Strom 10 A AC/DC
Messbereich 0,1 ... 40 MQ 0,1...60 MQ
Widerstand
Messbereich 0,001 Hz ... 0,001 Hz ... 0,001 Hz ...
Frequenz 500 kHz 30 MHz 60 MHz
teSto 760-2 Messbereich 0,001 nF ... 0,001 nF ... 0,001 nF ...
Kapazitat 100 pF 30000 pF 60000 pF
testo 760-2, TRMS Multimeter inkl. Batterien, P - " W H
1 Satz Messleitungen und 1 x Adapter fur Messbereich - -20 ... +500 °C
Thermoelemente Typ K Temperatur
Durchgangsprifung NS
Best.-Nr. 0590 7602
Diodentest v
Anzeige (Counts) 4000 6000
Messkategorie CAT IV 300 V CAT IV 600 V
CAT Ill 600 V CAT Il 1000 V
Schutzart P64
teStO 760-3 Betriebstemperatur -10 ... +50 °C
testo 760-3, TRMS Multimeter inkl. Batterien Lagertemperatur -15 ... +60 °C
und 1 Satz Messleitungen Abmessung 167 x 84 x 45 mm (L x B x H)
Gewicht 340 g
Best.-Nr. 0590 7603 Garantie 2 Jahre
Zulassungen TUV, CSA, CE
Normen EN 61326-1
Zubehor testo 760-1/-2/-3 Best.-Nr. Zubehor testo 760-1/-2 Best.-Nr.
Magnetaufhanger 0590 0001 5er-Set Ersatzsicherungen 10 A/600 V 0590 0005
Satz Sicherheits-Krokodilklemmen 0590 0008 5er-Set Ersatzsicherungen 630 mA/600 V 0590 0007
Satz Krokodilklemmen 0590 0009 .
Zubehor testo 760-2/-3
Satz 2 mm Messleitungen 0590 0010
(abgewinkelter Stecker) Thermoelement-Adapter Typ K 0590 0002
Satz 4 mm-Standard Messleitungen 0590 0011 Stromzangen-Adapter 0590 0003
(abgewinkelter Stecker)
Satz 4 mm-Standard Messleitungen 0590 0012 Zubehor testo 760-3
(gerader Stecker) ;
5er-Set Ersatzsicherungen 10 A/1000 V 0590 0004
Satz Messleitungsverlangerungen 0590 0013
(gerader Stecker) 5er-Set Ersatzsicherungen 630 mA/1000 V | 0590 0006
Satz Messleitungsverlangerungen 0590 0014
(abgewinkelter Stecker)
Transporttasche testo 760 0590 0016 Testo AG
ISO-Kalibrier-Zertifikat Multimeter 0520 0760 Testo-StraBe 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
DAKkkS-Kalibrier-Zertifikat Multimeter 0520 0761 Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch

Kolumban-Kayser-StraBe 17,
Kaufmannische Hotline
Klima-Hotline
Rauchgas-Hotline
Software-Hotline

79853 Lenzkirch
: 07653-681-600
: 07653-681-610
: 07653-681-620
: 07653-681-630

www.testo.com

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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