
 

 

Display  21,5 Zoll  , 54,61 cm 

Helligkeit 250 cd/m² 

Kontrast 1000:1 

Backlight LED 

Max. Auflösung WUXGA 1920 x 1080  

Farbe Schwarz  

Gewicht 5.19 kg 

Audio / MIC Ja 

Anzahl VGA 1 

Anzahl com 4 

Anzahl USB  4 

Anzahl LAN 2 

Maße 548W x 64H x 328.6D mm  

Prozessor Intel® Atom™ E3845 2M Cach, 1.91 GHz QuadCore  

Speicher 4 GB SODDRIII   

Grafikkarte Intel HD Graphics  

Bildformat 16:9 

Display-Art Capacitive touch screen  

Festplatte  250 GB SSD SATAIII 2,5“ 

Besonderheiten Front wasserdicht nach IP65, VESA 75 x 100 

Passiv Gekühlt, Aluminium 

IPC 22" Industrie Touchscreen PC 

Time for more 

Technische Daten 


