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164669316 Stock pedestal anthracite 1x6W 230V

Hochwertiges LED-Licht, langlebige korrosionsrestitente Materialen, warmweisses Licht, 5 Jahre Philips Herstellergarantie auf das
LED-Modul
Die Philips Stock LED-Sockelleuchte fuer den Aussenbereich in Anthrazit besteht aus widerstandsfaehigem Aluminium-Druckguss.
Das Laternendesign bietet eine Lichtverteilung von 360Â°, um Gehwege und andere Bereiche im Freien mit ausreichend
gestreutem, warmweissem Licht zu versorgen.

Technische Daten Codes
Technologie LED EAN Artikel 8718696131329
Eingangswattage 6
Ersatzwattage 6,5 Bestellnummer (EOC) 164669316
Sockel Fest verbaute LED
Lichtfarbe IP44
Lebensdauer 25000 Gewichte
Volt 230 Artikelgewicht / g netto 690
Startzeit Artikel mit Verpackung / g 897
Lumen LED
Kelvin 2700
Schalthäufigkeit
RA-Wert 80

Dimmbarkeit Mengen
Dimmbar N/A Kleinste Bestellmenge 6
Dimmeffekt Ja Anzahl Packs pro VPE 6
Service

Design/Materialausführ. Verpackungsmaße
Material Aluminium Artikel unverpackt in cm (H/B/T)
Grundfarbe Anthrazit Verpackung in cm (H/B/T) 29,8 11,3 11,3

Energieeffizienz Verschiedenes
Kategorie A+ Typ Sockelleuchte

 

Ausstellungsdatum: 20.05.2021
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.
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