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Telefonleitung I-Y(ST)Y 2x2x0,6mm², 25m, grau

Artikelnummer VP PG EAN

165325046 1 151

Technische Daten

Leiter-Durchmesser 0,6 mm
Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl 4
Verseilung Lagen
Verseilelement Paare
Ader-Isolation PVC
Ader-Kennzeichnung Farbe
Schirm über Verseilelement ohne
Schirm über Verseilung Folie
Schutzmantel nein
Bewehrung Nein
Mantel-Material PVC
Mantel-Farbe grau
Außendurchmesser ca. 5,5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 bis 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 bis 70 °C
Als Außenkabel zulässig Nein
Kabeltyp I-Y(ST)Y 2x2x0,6 mm²
Länge 25 m
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