
www.technaxx.de

Technische Spezi�kationen:
• Stromeingang 12–24V (Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs)
• Bluetooth Modul: Actions 4.2
• DAB+/DAB Frequenzband III 174–240MHz
• FM-Frequenzbereich 87.6–107.9MHz
• Transmitter Ladeausgang 5V/2.1A
• Sendereichweite ~ 3m maximal
• Displaygröße: LCD 3,84 x 1,44cm (1,61")
• Input/Output Anschlüsse: AUX-IN/AUX-OUT 3.5mm
• Kopfhörer Impedance 32 Ω
• Eingebauter au�adbarer 800mAh Lithium Akku 3.7V
• Ladezeit ~2 Stunden
• Wiedergabezeit (mobile Nutzung) ~7 Stunden
• Gewicht / Maße FM-Einheit: 57g / (L) 5,0 x (B) 2,5 x (H) 6,5cm
• Gewicht / Maße Halterung: 59g / (L) 11,5cm; �exibler 

Schwanenhals 4cm

Verpackungsinhalt:
• FMT1000 DAB+ Transmitter
• Micro USB-Kabel
• Audio-Kabel
• Antenne
• Kopfhörer  
• Bedienungsanleitung

EAN-Code:
4260358121116                 Artikel-Nr. 4650

FMT1000BT DAB+ Transmitter
Portabler DAB+ & FM Bluetooth Transmitter mit 
Freisprechfunktion & Ladefunktion & Radio & MP3-Player

• 4-in-1 Funktion: DAB+ Receiver, mobiler DAB+ 
Radio/MP3-Player, Bluetooth Fahrzeug-Kit, FM Transmitter

• Kabellose Übertragung für DAB+, DAB und 
FM-Radiofrequenzen

• Portable FM-Einheit ist nutzbar als mobiles DAB+ Radio & 
MP3-Player

• Bluetooth-Funktion für Musikempfang von Mobiltelefonen 
über das Autoradio

• Freispechfunktion über Bluetooth
• 2.1A Ausgang unterstützt das Laden fast aller Smartphones 

und anderer mobilen Geräte
• AUX-Anschluss für Stereoklang via AUX–IN Ihres Fahrzeugs
• Line–IN Funktion unterstützt andere externe Geräte
• Schnell-Scan zum Suchen freier verfügbarer 

FM-Frequenzen 
• Unterstützt Musikwiedergabe von 

MicroSD Karten bis zu 32GB
• Flexibler Schwanenhals 

für einfache Einstellung 
der Geräteposition

• Leichte Handhabung und 
einfache Installation

DAB+ 
FM Transmitter

Bluetooth Function / 
Bluetooth Funktion

Handsfree Function / 
Freispecheinrichtung

Radio Function / 
Radiofunktion

Portable MP3 Player / 
Portabler MP3-Player

Charging Function 2.1A / 
Ladefunktion 2.1A

AUX Jack / 
AUX-Anschluss

Line–IN function / 
Line–IN Funktion

Quick Frequency Scan / 
Frequenz-Schnellscan

LCD 3.8x1.4cm / 
LC-Display

Storage on MicroSD / 
Speicherung auf MicroSD

Flexible Goose Neck / 
Flexibler Schwanenhals


