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– Preisabfrage über QR-Code oder  Such-Nummer unter shop.sommercable.com    Änderungen vorbehalten    Es gelten unsere AGB (siehe letzte Katalogseiten) –
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3-pol XLR BASIC, versilberte Kontakte
Metallgehäuse vernickelt 
Kunststoffkappe schwarz 
mit transparentem Ring für Ihre 
individuelle Beschriftung.
3-Backen-Spannzangen-Zugentlastung 
für Kabel-Ø 3,5 bis 7,0 mm
  BESTELL-NR. BESTELL-NR. 
 BESCHREIBUNG male female 

1 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte HI-X3CM-V – 

2 3-pol female. Versilberte Kontakte – HI-X3CF-V 

3-pol XLR, versilberte Kontakte
Metallgehäuse schwarz, 90° abgewinkelt 
(Einsatz nicht drehbar).
Für Kabel-Ø 6,0 bis 8,0 mm.
Mit doppelter Zugentlastung und Ersatzschraube.

  BESTELL-NR. BESTELL-NR. 
 BESCHREIBUNG male female 

5 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte HI-X3RM-M – 

6 3-pol female. Versilberte Kontakte – HI-X3RF-M 

3-pol XLR BASIC, versilberte Kontakte
Metallgehäuse schwarz, nicht leitende Oberfläche 
Kunststoffkappe schwarz 
mit transparentem Ring für Ihre 
individuelle Beschriftung.
3-Backen-Spannzangen-Zugentlastung 

  BESTELL-NR. BESTELL-NR. 
 BESCHREIBUNG male female 

3 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte HI-X3CM-BLK – 

4 3-pol female. Versilberte Kontakte – HI-X3CF-BLK 

Mit transparentem Codierring 
für Ihre nachträgliche 
individuelle Beschriftung!

Mit transparentem Codierring 
für Ihre nachträgliche 
individuelle Beschriftung!
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