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 Schematische Darstellung / drawing :
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 Aufbau: construction:

 Leiter (1): conductor (1):

 Isolierung (2): insulation (2):

 Aderfarben (2): braun, blau, gelb-grün core colors (2): brown, blue, yellow-green

 Aderdurchmesser (2): core diameter (2):

 Mantel (3): cable sheath (3):

 Textilgeflecht (4) textile braiding (4)

 Außendurchmesser (5): outer diameter (5):

 Elektrische Eigenschaften: electrical properties:

 Betriebsspannung: operating voltage :

 Prüfspannung: testing voltage:

 Thermische Eigenschaften: thermical properties:

 Betriebstemperatur:  - 10 … + 50°C operating temperature:  - 10 … + 50°C 

300 V  (AC)

1,50 kV  (AC)

Die angegebenen Daten gelten als Hinweis und befreien nicht von der Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke.

Datenblatt / Data sheet

Typ / type

3 - Liyy - U

300 V  (AC)

1,50 kV  (AC)

PVC

6,4 mm nominal6,4 mm nominal

PVC

Artikel-Nr. 

162 42 1

Kupfer blank,

42 x 0,15 mm

PVC

copper bare,

42 x 0,15 mm

PVC

2,20 mm nominal 2,20 mm nominal


