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ANSMANN A-Son NP FH 50
Ersatzakku baugleich mit Sony NP-FH 50

Features
Hochwertiger Ersatzakku in überzeugender 
Spitzenqualität

Baugleich mit Sony NP-FH 50

100% kompatibel und passend für Sony Alpha 
230/ 290/ 330/ 380/ 390, Sony DCR-DVD150E/ 
DVD450E, Sony DCR-HC51E/ HC62E, SONY DCR-
SR37/ ST37E/ SR57E/ SR77E, Sony DCR-SX30/ 
SX50E, Sony DCR-HX1/ HX100V/ HX200V, Sony 
DSLR-A230/ A290/ A330/ A380/ A390, Sony HDR-
CX11E/ CX105/ CX106/ CX505/ CX52

Integrierte Schutzbeschaltung zum Schutz vor 
Kurzschluss, Überladung, Tiefentladung und 
Überlastung

Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

Spannung: 7,4 V

Kapazität: 750 mAh

5 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

Jahre Garantie*
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PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer: 5044623

Lieferumfang: Li-Ion Akkupack A-Son NP FH 50

Zolltarifnummer: 85076000900

Verpackungseinheit: 4 (206 × 92 × 102 mm)

Spezifikationen

Nominal-Spannung 7,4 V

Original-Hersteller Sony

Ersetzt Sony NP-FH 50

Kompatibilität Sony Alpha 230/ 290/ 330/ 380/ 390, Sony DCR-DVD150E/ DVD450E, Sony DCR-HC51E/ 

HC62E, SONY DCR-SR37/ ST37E/ SR57E/ SR77E, Sony DCR-SX30/ SX50E, Sony DCR-HX1/ 

HX100V/ HX200V, Sony DSLR-A230/ A290/ A330/ A380/ A390, Sony HDR-CX11E/ 

CX105/ CX106/ CX505/ CX52

Zellenchemie Lithium-Polymer

Nominal-Kapazität 750 mAh

Minimal-Kapazität 680 mAh

Energie 6 Wh

Farbe schwarz

Verpackung Blister

Betriebstemperatur -20 - 60 °C

Lagertemperatur -20 - 35 °C
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