Artikel-Nr.: 1548656
Bez.: Flachbandleitung Rastermal 1,27mm, 10-polig AWG 28, passend fir
Schneid-Klemmm Steckverbinder Rastermafd 2,54mm, 10m
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Querschnitt 10 x 0,08

Gesamtbreite (mm) 12,43 + 0,20

Gesamtraster (mm) 11,43 £ 0,20

Aufbau:

Leiter: EI-Cu-Litze, 7 x 0,127 mm, AWG28, verzinnt
1. Isolation: PVC

Farbe: nach IEC-Norm

Querschnitt: 0,80 + 0,05 mm

Shorehéarte (A): 94 + 3

Raster: 1,27 + 0,05 mm
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