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AUFBAU 

Leiter EL-Cu-Litze feindrähtig 56x0,30mm blank nach EN 13602 

Leiterquerschnitt 4,0mm² nach ISO 6722 

Aderisolation PVC / ISO 6722 Kl. B 

Aderfarbe Rot 

Außendurchmesser 3,70mm maximal nach ISO 6722 

  TECHNISCHE DATEN 

Betriebsspannung Uo 60V DC 

Prüfspannung 1000V AC 

5000V C 

Isolationswiderstand Min. 10 MOhm x km bei +20°C 

Leiterwiderstand Max. 4,70 Ohm/km bei +20°C 

Temperaturbereich -40°C bis +100°C (unbewegt) 

-40°C bis +100°C (bewegt) 

Eigenschaften Öl- und Treibstoffbeständigkeit nach ISO 6722 Tab. 14 

Temperaturklasse nach ISO 6722: B-105°C 

Selbstverlöschend 

Zulassungen  Nach ISO 6722 
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