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Die Lieferung erfolgt gemäß unseren Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen.

Commerzbank Mönchengladbach
(BLZ: 310 400 15) Konto: 2995959  
IBAN: DE57 3104 0015 0299 595900  
BIC: COBADEFFXXX

Steuernummer: 11557490292
Steuernummer Ust-Id Nr.: DE 120501192  
Amtsgericht Krefeld HRB Nr.: 10170

 
 
 
 
 

Säurebeständige Kabelbinder  

 

Material    : Polypropylen (Polimaxx 2300K) 

Farbe     : Grün 

Temperaturbereich   : -35 °C bis +85 °C 

Brandschutzeigenschaften  : UL 94 HB  

Beständigkeit    : organische Säuren, schwimmt auf Wasser 

 

Länge A 
(mm) 

Breite B 
(mm) 

Ø 
(mm) 

Zugkraft 
(N) 

100 2,5 20 40 

140 3,6 33 90 

200 4,8 50 140 

300 4,8 76 140 

370 4,8 102 140 

370 7,6 102 222 

Technische Änderung vorbehalten. 

 


