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Edelstahlkabelbinder mit Kugelverschluss 
 

 
Material:      
Stahl AISI 304 (A2) (auf Anfrage AISI 316 (A4)) 
 
Temperaturbereich: 
von - 80 °C bis + 500 °C 
 
Spezifikationen: 
DIN 14300 – 14301, GL, DNV, Lloyd’s, UL 
 
Witterungsbeständigkeit/Alterung:  
Hervorragende Beständigkeit gegen Verwitterung und Wärmealterung. UV Bestrahlung sowie 
Temperaturen bis +500 °C beeinträchtigen die Lebensdauer nicht. 
 
Chemische Beständigkeit: 
Hervorragende Beständigkeit gegen aggressive chemische Stoffe aller Art. 
 
Anwendung:  
In Bereichen mit sehr starker radioaktiver Strahlung, sehr starker chemischen Einwirkung und sehr 
hohen Umgebungstemperaturen. 
 
 

Artikelbezeichnung 
Länge  
(mm) 

Breite 
(mm) 

Ø 
(mm) 

Zugkraft  
(N) 

VPE 

MLG  130ST 129 4,45 33 460 100 

MLG  200ST 200 4,45 50 460 100 

MLG  300ST 300 4,45 76 460 100 

MLG  370ST 370 4,45 102 460 100 

MLG  520ST 520 4,45 156 460 100 

MLG  680ST 680 4,45 207 460 100 

MLG  840ST 840 4,45   257 460   100 

      

MLG  200HD 197 7,96 50 1140 100 

MLG  300HD 300 7,96 76 1140 100 

MLG  370HD 368 7,96 102 1140 100 

MLG  500HD 500 7,96 150 1140 100 

MLG  680HD 680 7,96 207 1140 100 

MLG  840HD 840 7,96 257 1140 100 

MLG  1020HD 1020 7,96 312 1140 100 

Technische Änderung vorbehalten. 

 


