
1553726 SANDISK MICROSDHC KARTE EXTREM 32GB MOB 

 

Technische Daten 

 

Baugröße  microSDHC™(32GB), microSDXC™ (64–256GB)  

Verfügbare Kapazitäten  32GB, 64GB, 128GB, 256GB1  

Performance/Geschwindigkeit  32–64GB1: bis zu 100MB/s* Lesegeschwindigkeit; bis zu 60MB/s 
Schreibgeschwindigkeit*. 128–256GB1: bis zu 100MB/s* Lesegeschwindigkeit; bis zu 90MB/s* 
Schreibgeschwindigkeit.  

Kartenabmessungen  10,92 x 14,99 x 1,02 mm  

SD™-Adapterabmessungen  31,75 x 23,88 x 2,03 mm  

Betriebstemperatur  -25 ºC bis 85 ºC  

Lagertemperatur  -40 ºC bis 85 ºC  

Kompatibilität  Mit allen Host-Geräten verwendbar, die microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-
I und microSDXC UHS-I unterstützen  

RescuePRO® Deluxe Software zur Datenwiederherstellung kann optional heruntergeladen 
werden7  

Support  Garantie über die gesamte Produktlebensdauer5 


