
Art.Nr EAN-Nummer Gewicht VPE Art

29089 40 03315 71603 7 8,500 kg 2 Koffer

10 x Abbrechklingen 9 mm

100 - 250 V, GS- geprüft

Fach 1 Fach 2

Umschaltknarre 10 mm (3/8“), 72 Zähne

Werkstattfeile 200 mm

Verlängerung 10 mm (3/8“)
75 und 100 mm, CV- Stahl

11 Steckschlüssel -Einsätze 10 mm (3/8“), 
CV- Stahl, Flanken System,
10 •11 •12 •13 •14 •15 •16 •17 •18 •19 •21 mm

8 Steckschlüssel -Einsätze 6,3 mm (1/4“), 
CV- Stahl, Flanken System,
4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 •7 • 8 •9 mm

Reduzierstück 10 x 6,3 mm 
(3/8“ x 1/4“), CV-Stahl

Bitadapter 6,3 mm, CV-Stahl

Zündkerzeneinsatz, 10 mm (3/8“)
21 mm, CV- Stahl

Schlosserhammer, 300 gBitbox mit 30 x Bit 25 mm
1 x Schnellwechsel- Bithalter

Schraubgriff 6,3 (1/4“) mm, CV- Stahl

PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm

5,5 x 75  •  4 x 100  •  6,5 x 150  •  8 x 150 mm

2,5 x 75 mm PH 00 x 75mm

250 mm

Fach 3

180 mm

160 mm

160 mm

Bandmaß 5 m

Cutter 9 mm

Fach 1 Fach 2 Fach 3

aus 29075

aus 11410

1116-060

10972
geprüfte
Sicherheit

VPA

10937
geprüfte
Sicherheit

VPA

aus 98415
geprüfte
Sicherheit

VPA

76513

10956
geprüfte
Sicherheit

VPA

10946
geprüfte
Sicherheit

VPA

8 Gabelschlüssel, CV, verchromt
6 x 7 mm 
8 x 9 mm 
10 x 11 mm
12 x 13 mm 
14 x 15 mm 
16 x 17 mm 
18 x 19 mm
20 x 22 mm 

9 Stiftschlüssel, 
1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm 

Sägebogen 150 mm (6“)

5 Ersatz-Sägeblätter 

Kabelschuhklemmzange

aus 29075
geprüfte
Sicherheit

VPA

15
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