
Nass- und Trockensauger mit Elektrowerkzeug-Steckdose, 
automatischem Filterrüttler und Blasfunktion, ideal für 
aufwendige und anstrengende Eingriffe zum Absaugen direkt 
durch das Gerät. Unerlässlich für die Einhaltung der Richtlinien 
über die Extraktion/Emission von gefährlichen Stäuben 

PRO Worker EL/EM

PRO Worker EM PRO Worker EL

Art.-Nr. 0.052.0004 Auf Anfrage

Stromversorgung 220-240 V ~ 50-60 Hz 220-240 V ~ 50-60 Hz

Anzahl der Motoren - Leistung (max) 1 - 1400 W 1 - 1400 W

Säulenunterdruck 24 kPa/2400 mmH2O 24 kPa/2400 mmH2O

Luftansaugung 70 l/s 70 l/s

Gesamtvolumen/Staub/Flüssigkeiten 37 l. 37 l.

Abmessungen/Gewicht 51x36x56 cm/11 kg 51x36x56 cm/11 kg

Automatische 
Elektrowerkzeug-
Steckdose 
2200W

Kabelaufwickelgriff

HEPA-
Luftaustrittsfilter 

Blasfunktion

Behälter 30 l 
stoßfestes Material 
für Staub und 
Flüssigkeiten

Funktionsschalter

Kontrollleuchte 
für gestopften 
Filter

Geräuschgedämpfter
Hochleistungs-By-
Pass-Motor

Automatischer 
impulsgesteuerter 
Filterrüttler

Kabel 7,5 m 
aus Neopren

Sammelfilter 
aus Mikrofasern

Luftfilter der 
Motorkühlung

HEPA-Ansaugfilter mit 
NANO TECH-Verkleidung

Optional
Art.-Nr.:

Nass- und Trockensauger



Schlauch 4 m

2x Rohrverlängerungen 
aus verchromtem Stahl

Zubehörhalter Breite 
300 mm

Zubehör für Staub 
Breite 300 mm

Zubehör für 
Flüssigkeiten Breite 300 mm

Flache Lanze

Multi-Durchmesser-
Werkzeugadapter

Hepa-Filter mit
NANO TECH-Verkleidung

2x Sammelfilter 
aus Mikrofasern mit 
Verschluss

Schwammfilter

HEPA-
Ansaugluftaustrittsfilter 

Luftaustrittsfilter
Motorkühlung 

Gebogener Griff mit 
Ventil

Zubehör Ø 35

Filter

Schlauch 4 m

2x Rohrverlängerungen 
aus Kunststoff

Zubehörhalter Breite 
300 mm

Zubehör für Staub 
Breite 300 mm

Zubehör für 
Flüssigkeiten Breite 300 mm

Flache Lanze

Multi-Durchmesser-
Werkzeugadapter

Hepa-Filter mit
NANO TECH-Verkleidung

Sammelfilter 
aus Mikrofasern mit 
Verschluss

Schwammfilter

Gebogener Griff mit 
Ventil

Zubehör Ø 35

Filter

Pro Worker EM Pro Worker EL

Ideal zum Staubabsaugen direkt durch das Elektrogerät bei folgenden Bearbeitungen: 

• Bohren, Fräsen, Honen, Schleifen und Schneiden • Geeignet für das Absaugen von Putz-, Stein-, Zement-, 

Gips-, Holz-, Lack- und Emailstäuben in Übereinstimmung mit den Normen über die Staubklassen 

• Unerlässlich auf Baustellen, in Karosseriewerkstätten, in Tischlereien, für Installateure und 

Instandhaltungspersonal und da, wo Reinigung in Folge von Arbeiten gebraucht ist. 

JA AUTOMATISCHE REINIGUNG DES 
FILTERS JA

JA KONTROLLLEUCHTE FÜR FILTER NEIN

JA AUTOMATISCHE 
ELEKTROWERKZEUG-STECKDOSE JA

JA SCHWIMMER FÜR FLÜSSIGKEITEN JA

JA BLASFUNKTION JA

JA HOCHLEISTUNGS-BY-PASS-
MOTOR JA

JA KABELAUFWICKELGRIFF JA

O* GRIFF AUS METALL O*

JA NANO TECH HEPA-FILTER JA

JA SAMMELSACK AUS MIKROFASERN JA

JA ANSAUGFILTER FÜR 
FLÜSSIGKEITEN JA

JA FILTER FÜR ANSAUGLUFTAUSTRITT NEIN

JA LUFTFILTER AM AUSTRITT DER 
MOTORKÜHLUNG NEIN

AUSSTATTUNG

O* = Optional

Nass- und Trockensauger


