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Die Lieferung erfolgt gemäß unseren Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen.

Commerzbank Mönchengladbach
(BLZ: 310 400 15) Konto: 2995959  
IBAN: DE57 3104 0015 0299 595900  
BIC: COBADEFFXXX

Steuernummer: 11557490292
Steuernummer Ust-Id Nr.: DE 120501192  
Amtsgericht Krefeld HRB Nr.: 10170

 

 

 

Halbisolierte Flachsteckhülsen 

Material    : E-CU, galvanisch verzinnt 

Isolation    : Vinyl PVC  

Max. Temperatur    : +75°C  

Max. elektrische Belastung : 300 Volt 

 

 
Artikel  
Bezeichnung 

Querschnitt 
mm² 

Farbe AWG Steckbreite 
(mm) 

Steckdicke 
(mm) 

VPE 

Con.vh 2,8 Rot S 0,5-1,5 Rot 22~16 2,8 0,5 100 

Con.vh 2,8 Rot 0,5-1,5 Rot 22~16 2,8 0,8 100 

Con.vh 4,8 Rot S 0,5-1,5 Rot 22~16 4,8 0,5 100 

Con.vh 4,8 Rot 0,5-1,5 Rot 22~16 4,8 0,8 100 

Con.vh 6,3 Rot 0,5-1,5 Rot 22~16 6,3 0,8 100 

Con.vh 2,8 Blau S 1,5-2,5 Blau 16~14 2,8 0,5 100 

Con.vh 2,8 Blau 1,5-2,5 Blau 16~14 2,8 0,8 100 

Con.vh 4,8 Blau S 1,5-2,5 Blau 16~14 4,8 0,5 100 

Con.vh 4,8 Blau 1,5-2,5 Blau 16~14 4,8 0,8 100 

Con.vh 6,3 Blau 1,5-2,5 Blau 16~14 6,3 0,8 100 

Con.vh 8,0 Blau 1,5-2,5 Blau 16~14 8,0 0,8 100 

Con.vh 6,3 Gelb 4,0-6,0 Gelb 12~10 6,3 0,8 100 

Con.vh 9,5 Blau 4,0-6,0 Gelb 16~14 9,5 0,8 100 

 

 

Vollisolierte Flachsteckhülsen 

Material    : E-CU, galvanisch verzinnt 

Isolation    : Vinyl PVC  

Max. Temperatur    : +75°C  

Max. elektrische Belastung : 300 Volt 

 
Artikel  
Bezeichnung 

Querschnitt 
mm² 

Farbe AWG Steckbreite 
(mm) 

Steckdicke 
(mm) 

VPE 

Con.vv 2,8 Rot S 0,5-1,5 Rot 22~16 2,8 0,5 100 

Con.vv 2,8 Rot 0,5-1,5 Rot 22~16 2,8 0,8 100 

Con.vv 4,8 Rot S 0,5-1,5 Rot 22~16 4,8 0,5 100 

Con.vv 4,8 Rot 0,5-1,5 Rot 22~16 4,8 0,8 100 

Con.vv 6,3 Rot 0,5-1,5 Rot 22~16 6,3 0,8 100 

Con.vv 2,8 Blau S 1,5-2,5 Blau 16~14 2,8 0,5 100 

Con.vv 4,8 Blau S 1,5-2,5 Blau 16~14 4,8 0,5 100 

Con.vv 4,8 Blau 1,5-2,5 Blau 16~14 4,8 0,8 100 

Con.vv 6,3 Blau 1,5-2,5 Blau 16~14 6,3 0,8 100 

Con.vv 6,3 Gelb 4,0-6,0 Gelb 12~10 6,3 0,8 100 
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