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Benennung/Title:

VERTEILERBOX
Einspeisung 5-polig; 1x Abgang 4-polig, 2x Abgang 3-polig

Stecksystem GST18                Black-Box

Type

Ersatz für/Replacement for:Ofl./ Surf.        mm²Vol.:        mm³

Zeichnung Nr./ Drawing no.

99.443.6046.6

Änderung/Revision

Index

Maße in mm/Dimensions in mm

Index
NameTag/Date2017Werkstoff/Material

Datum/Blatt

Massstab/Scale

a

b 23.03.2018

11.09.2017

gezeichnet/drawn 23.08. BuD

geprüft/checked

Normgepr./stand. check

CAD- Zeichnung, keine manuellen Änderungen

CAD- drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:

First use:

Blatt 1 von 1

Sheet 1 of 1

Freitoleranz nach

General tolerance

Elektrische 

Verbindungen

Ablage: X:\ME\ME_EPK\TECHNISCHE_DATEN + UNTERLAGEN\PG6\BLACK_BOX\ZEICHNUNGEN\VISIO\99_443_6046_6 INDEX B.VSD
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Leitungen / conductors H07Z-K 2,5:

Teilenr. / Anzahl, Typ Farbe, Länge / Teilenr. / Anzahl, Typ Farbe, Länge / 
part number pieces, type colour, length part number pieces, type colour, length

05.908.1460.4 1x A braun / brown      140 mm 05.908.0660.6 1x E blau / blue        60 mm

05.908.1460.1 1x B schwarz / black      140 mm 05.908.1160.6 1x F blau / blue      110 mm

05.908.0860.9 2x C grün,gelb / green,yellow    80 mm 05.908.0860.6 1x G blau / blue        80 mm

05.908.1160.9 1x D grün,gelb / green,yellow  110 mm 05.908.1160.3 1x H grau / grey      110 mm

05.908.0860.3 1x J grau / grey        80 mm

Verrastung

1-reihig sw

Eingang
input

92.052.3353.1

GST 18I5

Stecker schwarz

male black

Verrastung

1-reihig sw

Ausgang
output

92.041.3253.1

GST 18I4

Buchse schwarz

female black

Teilenummer / Benennung / Stückzahl /
part number description pieces

99.003.1442.2 BB-Abstandhalter montiert 4x

99.004.1442.2 BB-Verrastung 1-polig 3x

99.005.1442.2 Verteiler-Netbox OT 1x

99.006.1442.2 Verteiler-Netbox UT 1x

06.082.0700.0 Schraube 2x

99.009.1442.2 BB-Verschluss 3-polig 4x

99.011.1442.2 BB-Verschlussstück 5/4 1x

Siegeletikett auf

Rückseite 
seal label on the back side 

05.562.8800.0

Technische Daten / technical data´s:

Bemessungsspannung / rated voltage 250/400V

Bemessungsstrom / rated current 20A

Bemessungsstoßspannung / 4kV für 250V und 250/400
rated impulse voltage

Verschmutzungsgrad / pollution degree 2

Leitungsquerschnitt / cross section 2,5 qmm

Isolierung / insulating halogen frei / halogenfree

Schaltplan auf dem unten dargestellten

Etikett aufdrucken!
Connection diagramm must be printed on the label!

92.031.3258.1

GST 18I3

Buchse schwarz

female black

Bei 2 Adern in einem Anschluss

müssen diese zusammen 

verdichtet werden!
If there are 2 conductors in 1 plug they 

have to be ultrasonic compressed!

05.563.1400.0

Wieland-Etikett
Wieland-label

Position auf Deckel
position on the cover

B

99.443.6046.6

5

XX/YY

XX = Fertigungsmonat

YY = Fertigungsjahr

V
e

rr
a

s
tu

n
g

1
-r

e
ih

ig
 s

w V
e

rra
s

tu
n

g

1
-re

ih
ig

 s
w

A

C D

E

C

F

20A

92.031.3258.1

GST 18I3

Buchse schwarz

female black

G

HJ

a

b










	99_443_6046_6
	99_443_6046_6 Index b.vsd
	Zeichenblatt-1


	99_444_6064_6_1
	99400316984_1
	G000006770_1
	G000006772_1

