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Produktbeschreibung

Beschreibung: Mit Kunststoffkragen.

Technische Daten: Wärmebeständig bis 105°C

Normen: DIN

Hinweis: UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.

Produktmerkmale

Material: E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen

Für Querschnitt: 6 mm²

AWG: 10 

Länge: 12 mm

Ausführung: für manuelle Konfektionierung

Farbe: gelb

Für: manuelle Konfektionierung

Lieferform: lose
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