
1 / 1

Telefonstecklampe 5,4x22mm

Betriebsspannung DC 24 V DC 30 V DC

Betriebsspannung AC 230 V AC

Typ. Betriebsstrom 0 mA 20 mA 50 mA 20 mA 40 mA

Typ. Leistungsaufnahme 0,115 W 0,48 W 1,2 W 0,6 W 1,2 W

Ausführung Glas klar

Höhe 22 mm

Durchmesser 5,4 mm

MAßE

TC-00522305203, TC-00522420203, TC-00522450203, TC-00523020203, 

TC-00523040203

 


