
1 / 1

Glimmlampe mit Widerstand

Lichtfarbe grün orange rot

Betriebsspannung DC 230 V DC

Höhe 10 mm 16 mm 10 mm 12 mm 16 mm

Durchmesser 3,8 mm 6 mm 3,8 mm 6 mm

Anschlußart freie Drahtenden

TC-000823G0203, TC-000823O6203, TC-000823R0203, TC-000823R2203, 

TC-000823R6203

 


