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Subminiatur Glühlampe 3,17x9,5mm

BI-PIN - T1

Betriebsspannung DC 5 V DC 12 V DC 18 V DC 24 V DC 28 V DC 5 V DC

Typ. Betriebsstrom 60 mA 26 mA 20 mA 24 mA 115 mA

Typ. Leistungsaufnahme 0,3 W 0,72 W 0,47 W 0,48 W 0,672 W 0,575 W

Ausführung Glas klar

Höhe 9,5 mm

Durchmesser 3,17 mm

Bemerkungen Stiftsockelabstand 2,54mm

MAßE

TC-21020560203, TC-21021260203, TC-21021826203, TC-21022420203, 

TC-21022824203, TC-21025115203

 


