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Telefonstecklampe 4,5x16,5mm

Betriebsspannung DC 6 V DC 12 V DC 24 V DC 30 V DC

Typ. Betriebsstrom 50 mA 20 mA 40 mA 20 mA 50 mA 20 mA

Typ. Leistungsaufnahme 0,3 W 0,24 W 0,48 W 1,2 W 0,6 W

Ausführung Glas klar

Einbaudurchmesser 4,5 mm

MAßE

TC-00500650203, TC-00501220203, TC-00501240203, TC-00502420203, 

TC-00502450203, TC-00503020203

 


