
RB-LCD10-2 
10.1“ IPS Touchscreen Display mit Metallgehäuse

HAUPTMERKMALE

Display 10,1“ IPS (25,65cm)

Das 10“ Touch Display ist ein  
robustes Multitalent. Es zeichnet 
sich besonders durch seine robuste 
Verarbeitung aus. Das matt- 
schwarze Metallgehäuse ergänzt 
sich hierbei perfekt mit der Hart- 
beschichtung des Displays (H3).

Durch die große Anzahl an  
Anschlüssen und den eingebauten 
Lautsprechern eignet es sich unter 
anderem als Zweitmonitor für PC 
und Notebook, Werkstattdisplay, 
Überwachungsmonitor für Kame-
rasysteme oder mobilen Einsatz im 
Caravan.
 
Es ist zudem durch die vor- 
handenen Bohrungen auf der Rück-
seite ohne Weiteres zur Wand- 
montage geeignet.

Auflösung 1280 x 800 Pixel

WEITERE DETAILS
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Veröffentlicht: 08.05.2020

Abmessungen (ohne Fuß) 244 x 163 x 32mm

Artikelnummer RB-LCD10-2

EAN 4250236815633

Blickwinkel 160° - 170°

Betriebstemperatur 0 - 50°C

Zolltarifnummer 8473302000

Lieferumfang
Display, Adapterplatine, 
HDMI-Kabel, USB-Kabel 
Typ A, USB-Kabel Typ A- 
MicroUSB, Netzteil, Ersatz-
schrauben, Montagemate-
rial, Fernbedienung

Helligkeit 350 cd/m²

Energieversorgung 12V / 2A

Gewicht 1,2 kg

Farben 16,7M

Kontrast 800:1

BESONDERHEITEN

Anschlüsse HDMI, VGA, AV, BNC, 2x 
USB

Features Integrierte Lautsprecher
Blendschutz
Hartbeschichtung (3H)

Wandhalterung VESA kompatibel (75x75)


